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Objednaci nazev
NBN3-8GM45-E2-V3

Vlastnosti

* 3 mm ne v jedné roviné

Pripojeni
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Wire barev dle EN 60947-5-2
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3 BU
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Pgislu¢enstvi

BF 8

Montazni pfiruba, 8 mm

V3-WM

Kabelova zasuvka, M8, 3polova, moznost Upravy
V3-GM

Kabelova zasuvka, M8, 3polova, moznost Upravy
V3-WM-2M-PUR

Kabelova zasuvka, M8, 3pdlova, kabel z PUR
V3-GM-2M-PUR

Kabelova zasuvka, M8, 3pdlova, kabel z PUR

Datum vystaveni: 2012-05-11 09:52 Datum vydani: 2012-05-11

Piiméfené zmény na zakladé technického pokroku jsou vyhrazeny

GUS

Rozméry

Technicka data

VSeobecné specifikace
Funkce spinaciho prvku

Spinaci vzdalenost Sn
Montaz

Polarita vystupu

Pracovni rozsah S,

Redukéni soucinitel ra

Redukeéni soucinitel rg,,

Redukéni soucinitel rerez ocel 1.4301
Charakteristické hodnoty

Provozni napéti Ug

Spinaci frekvence f

Ochrana proti pfepdlovani

Ochrana proti zkratu

Pokles napéti Uy
Provozni proud I
Zbytkovy proud (M
Proud naprazdno lo

Indikace stavu sepnuti
Parametry funkéni bezpecnosti

MTTFy4

Doba provozu (Ty)

Stuperi diagnostického pokryti (DC)
Okolni podminky

Teplota okoli
Mechanické specifikace

Typ pfipojeni

Material pouzdra

Celni plocha

T¥ida ochrany
Shoda s normami a smérnicemi

Soulad s normami

Normy

Schvaleni a certifkaty
Schvaleni UL
Schvaleni CSA
Schvaleni CCC
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L__LED

PNP spinaci kontakt
3 mm

ne v jedné roviné
stejnosmérné
0...2,43 mm

0,5

0,5

0,7

10..30V

0...2000 Hz

ochrana proti pfepolovani
pulsni kontrola

<3V

0...100 mA

0...0,5mA typ. 0,1 uA pfi 25 °C
<15 mA

LED dioda, Zluta

2790 a
20 a
0%

-25...70°C (-13 ... 158 °F)

Ptistrojovy konektor M8 x 1, 3-pin
Mosaz, poniklovana
Polybutyltereftalat

P67

EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007

cULus Listed, General Purpose
cCSAus Listed, General Purpose

Pro vyrobky s max. provoznim napétim <36 V neni nutné povo-

leni. Z tohoto diivodu nejsou opatieny ozna¢enim CCC.

USA: +1 330 486 0001
fa-info @us.pepperl-fuchs.com

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

Germany: +49 621 776-4411
fa-info @ pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info @sg.pepperl-fuchs.com
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