. Givare, induktiv NMB2-12GM75-E0-FE-V1
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NMB2-12GM75-E0-FE-V1

e Aktiv yta metall
e 2mmiplan

Allméanna data

E/EO Utgéangs funktion NPN slutare
1/BN Kanselavstand S 2mm
| _/-BK L+ Installation i samma plan i ST37 / 1.0037
4
——- Utgéngs typ DC
4]) L 3/BU L Garanterat kanselavstand Sa 0...1,62 mm
Reduktionsfaktor rp) 0
Reduktionsfaktor rg,, 0
Reduktionsfaktor ryoa 0,8
Specifikationer
BF 12 Arbetsspanning Ug 10..30V
Beféstningsflans Kopplingsfrekvens f 0 ... 100 Hz
Hysteres H 3..15 typ.5 %
V1-G Polaritetsskydd Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd pulserande
Spanningsfall Uqg <2V
vi-w Arbetsstrom I 0... 200 mA
Lackstrom I 0...10 uA typ. 0,1 pA vid 25 °C
V1-G-2M-PUR ;°mk3?“95,5‘;‘?;“ _ lo fE‘g "‘AI
unktions indikerin ,gu
Kabeldosa rering g
Normkonformitet
V1-W-2M-PUR Normer IEC / EN 60947-5-2:2004
_ Kabeldosa Omgivningsférhallande
,E<_ Omgivningstemperatur -25...70 °C (248 ... 343 K)
% Mekaniska data
g\ Anslutnings typ V1-kontakt
Q Kapslingsmaterial rostfritt stal
8 Avkannings yta rostfritt stal
e Skyddsklass 1P67
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