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Näherungsschalter, induktiv NMB2-12GM80-US-FE-V12

Ve
rö

ffe
nt

lic
hu

ng
sd

at
um

: 2
00

8-
03

-1
4 

14
:5

5
A

us
ga

be
da

tu
m

: 2
00

8-
03

-1
4

09
40

15
_G

ER
.x

m
l

Abmessungen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Schaltelementfunktion AC/DC Schließer
Schaltabstand sn 2 mm
Einbau bündig in ST37 / 1.0037
Ausgangspolarität DC
Gesicherter Schaltabstand sa 0 ... 1,62 mm
Reduktionsfaktor rAl 0
Reduktionsfaktor rCu 0
Reduktionsfaktor rV2A  0,8
Reduktionsfaktor rSt37 1
Reduktionsfaktor rMs 0

Kenndaten
Betriebsspannung DC 20 ... 300 V
Betriebsspannung AC 20 ... 140 V
Schaltfrequenz f 0 ... 20 Hz
Hysterese H typ. 5  %
Kurzschlussschutz taktend
Spannungsfall Ud ≤ 7 V
Betriebsstrom IL 8 ... 200 mA
Reststrom Ir 0 ... 1,3 mA typ.
Betriebsspannungsanzeige LED, grün
Schaltzustandsanzeige LED, rot

Normenkonformität
Normen IEC / EN 60947-5-2:2004

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -25 ... 70 °C (248 ... 343 K)

Mechanische Daten
Anschlussart V12-Gerätestecker
Gehäusematerial Edelstahl
Stirnfläche Edelstahl
Schutzart IP67
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Bestellbezeichnung
NMB2-12GM80-US-FE-V12

Merkmale
� Aktive Fläche Metall
� 2 mm bündig
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