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Induktiv givare NMB2-12GM80-US-FE-V12
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Avmätning

Tekniska data
Allmänna data

Utgĺngs funktion AC/DC slutare
Känselavstĺnd sn 2 mm
Installation i samma plan i ST37 / 1.0037
Utgĺngs typ DC
Garanterat känselavstĺnd sa 0 ... 1,62 mm
Reduktionsfaktor rAl 0
Reduktionsfaktor rCu 0
Reduktionsfaktor rV2A  0,8
Reduktionsfaktor rSt37 1
Reduktionsfaktor rMs 0

Specifikationer
Driftspänning DC 20 ... 300 V
Driftspänning AC 20 ... 140 V
Kopplingsfrekvens f 0 ... 20 Hz
Hysteres H typ. 5  %
Kortslutningsskydd pulserande
Spänningsfall Ud ≤ 7 V
Arbetsström IL 8 ... 200 mA
Läckström Ir 0 ... 1,3 mA typ.
Driftspänningsvisning LED grön
Funktions indikering LED, röd

Normkonformitet
Normer IEC / EN 60947-5-2:2004

Omgivningsförhĺllande
Omgivningstemperatur -25 ... 70 °C (248 ... 343 K)

Mekaniska data
Anslutnings typ V12-kontakt
Kapslingsmaterial rostfritt stĺl
Avkännings yta rostfritt stĺl
Skyddsklass IP67
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Orderbenämning
NMB2-12GM80-US-FE-V12

Kännetecken
� Aktiv yta metall

� 2 mm i plan

Anslutning

3/BN

US

I L1

N4/BU


