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Vseobecné specifikace
_ Funkce spinaciho prvku AC/DCspinaci kontakt

46,5 | 60

1/2”-20 UNF

2 . Spinaci vzdalenost s, 15 mm
* 15mm, zépustny Montaz ! v jedné roviné
Polarita vystupu AC/DC
Redukéni souginitel ry, 0,28
Redukeéni soucinitel rg,, 0,25
2 Redukéni souginitel rhgrez ocel VoA 0,75
I—-)— Charakteristické hodnoty
AC/DC Provozm’ nap?tll Ug 20...253V
{b L 3 Provozni napéti DC 20...300V
F)—1— Spinaci frekvence f 0..25Hz
| 1 Hystereze H typ. 3 %
— I Ochrana proti zkratu pulsni kontrola
Pokles napéti Uqg <4V
Kratkodoby proud (20 ms, 0,1 Hz) 0 ... 3000 mA
Provozni proud I 5...500 mA
Zbytkovy proud I 0..25mAtyp. 1,5 mA
Indikace provozniho napéti LED dioda, zelena
Indikace stavu sepnuti LED dioda, Zluta
Okolni podminky
Teplota okoli -25...70°C (-13 ... 158 °F)
Mechanické specifikace
Typ pfipojeni Ptistrojovy konektor 1/2"-20 UN , 3-pin
Material pouzdra Polybutyltereftalat/kov
Celni plocha Polybutyltereftalat
TFida ochrany 1P68

Shoda s normami a smérnicemi
Soulad s normami

Normy EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
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