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Orderbenamning
NCN3-F25-N4-K1V1

Kannetecken

e For inmonterin i huset

Anslutning

N4

55"

Tillbehor
V1-G

Kabeldosa, M12, 4-polig, anpassningsbar

V1-W-2M-PUR

Honkontakt, M12, 4-stifts, PUR-kabel

V1-G-2M-PUR

Honkontakt, M12, 4-stifts, PUR-kabel

Subject to modifications without notice
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Tekniska data
Allmanna data

Avsedd for 2:1-teknik

Strémupptagning

Matplatta ej registrerad
Matplatta registrerad

Funktions indikering

Omgivningsfoérhallande
Omgivningstemperatur

Lagringstemperatur

Mekaniska data

Anslutnings typ

Ledartvarsnitt (system)

Kapslingsmaterial
Avkannings yta
Skyddsklass

Atdragningsmoment beféstningsskruvar

Anmérkning

Allméan information
Anvandning i explosionsfarligt omrade

Kategori

Normkonformitet
NAMUR

Elektromagnetisk talighet

Normer

FM-godkannande
Principritning
UL-godkénnande
CSA-godkannande
CCC-godkannande

52

Utgangs funktion DC dual 6ppnare
Kénselavstand S 3 mm
Installation i samma plan, uppbyggbar
Garanterat kdnselavstand S, 0..2,43mm
Reduktionsfaktor ry 0,5
Reduktionsfaktor rg,, 0,4
Reduktionsfaktor rq 4305 1
Reduktionsfaktor rgyz7 1,2

Specifikationer
Markspéanning Uy 8V
Kopplingsfrekvens f 0...1500 Hz
Hysteres H typ. 5 %
Polaritetsskydd Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd ja

ja , Polaritetsskyddsdiod kravs inte

>3 mA
<1mA
LED, gul

-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)

om V1-insats

0,14 mm?2

PBT

PBT

P67

M5 x 25:2,7 Nm
Bopla-PG-férskruvning

se bruksanvisning
1G; 2G

Norm- och riktlinjekonformitet

EN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999

NE 21:2007

EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007

Godkannanden och certifikat

116-0165F
cULus Listed, General Purpose
cCSAus Listed, General Purpose

Produkter, vars max. driftspénning ar <36 V, kraver inget god-
kénnande och har darfér ingen CCC-markning.
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ATEX1G
Bruksanvisning D

Apparatkategori 1G
Direktiv
Normkonformitet
CE-mérkning
Ex-mérkning

EG-prototyptestintyg
Tilldelad typ
Effektiv inre kapacitet C;

Effektiv inre induktivitet C;

Kabellangd

Allméant

Explosionsgrupp 1IC

Hogsta tillatna omgivningstemperatur

Installation, idrifttagning

Underhall

Speciella férutséattningar

Skydd mot mekaniska skador

Elektrostatisk uppladdning

Subject to modifications without notice

Elektriska apparater for explosionsfarliga omraden

for anvandning i explosionsfarliga omraden med gas, anga eller dimma
94/9/EG

EN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007, EN 60079-26:2007
Antandningsskyddsklass Egensékerhet
Begransning genom nedan angivna villkor

C€ot02
& 111G Exia IC T6

TUV 99 ATEX 1479 X
NCN3-F25.-N4...

<100 nF Hansyn har tagits till en kabelldngd pa 10 m.
Vardet géller fér en sensorkrets.

<100 uH Hansyn har tagits till en kabelldngd p& 10 m.
Vardet géller fér en sensorkrets.

Farliga elektrostatiska uppladningar av den fast anslutna kabeln skall beaktas
fran foljande langder:

11 cm

Apparaten skall anvandas i enlighet med vad som anges i databladet och i
denna bruksanvisning.

EG-typgodkénnandet skall beaktas. Dessa speciella villkor skall beaktas. ;
Riktlinjen 94/9EU och dérmed aven EU-byggnadsinspektionsintygen géller
generellt endast f6r anvandning av elektriska driftsmedel under atmosféariska
férhallanden.

Temperaturintervallen, beroende pa temperaturklassen framgar av EG-typgod-
kénnandet.

Observera: Anvand temperaturtabell for kategori 1. Den 20%-iga reduceringen
enligt EN 1127-1:2007 utférdes redan i temperaturtabellen fér kategori 1.

De lagar, direktiv och normer, som géller fér den planerade anvandningen skall
beaktas.

Egensakerheten ar endast sakerstélld i vid ett motsvarande tillhorigt driftsh-
jalpmedel och i enlighet med ett intyg om egenskékerhet.

Det tillhérande drivmedlet skall uppfylla kraven i kategori ia.

Pa grund av méjliga antdndningsrisker, som kan uppsta pa grund av fel och/eller
transienta strdmmar i potentialutjamningssystemet féredras en galvanisk sepa-
rering i forsorjnings- och signalstrémkretsen. Tillhériga driftshjalpmedel utan
galvanisk separering far bara anvédndas om motsvarande krav enligt IEC 60079-
14 iakttas.

Inga andringar far goéras pa apparater, som anvénds i explosionfarliga omraden.
Dessa apparater far inte repareras.

Vid anvéandning i temperaturintervallet under -20°C skall sensorn skyddas mot
slag genom att montera iin den i ytterligare ett hus.

Vid anvéndning i grupp IIC skall otillatna elektrostatiska uppladdningar av plast-
kéapans olika delar undvikas.
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ATEX 2G
Bruksanvisning D

Apparatkategori 2G
Direktiv
Normkonformitet
CE-mérkning
Ex-mérkning

EG-prototyptestintyg
Tilldelad typ
Effektiv inre kapacitet C;

Effektiv inre induktivitet C;

Allméant

Hogsta tillatna omgivningstemperatur

Installation, idrifttagning

Underhall

Speciella forutsattningar
Skydd mot mekaniska skador

Kungoérelsedatum: 2011-07-07 11:13 Datum fér utgava: 2011-07-12  106314_swe.xml

Subject to modifications without notice

Elektriska apparater fér explosionsfarliga omraden

for anvandning i explosionsfarliga omraden med gas, anga eller dimma
94/9/EG

EN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007
Anténdningsskyddsklass Egensékerhet
Begransning genom nedan angivna villkor

C€oto2
&) 111G Exia IC T6

TUV 99 ATEX 1479 X
NCN3-F25.-N4...

<100 nF ; Hansyn har tagits till en kabellangd pa 10 m. Véardet géller fér en sen-
sorkrets.

<100 pH ; Hansyn har tagits till en kabellangd pa 10 m. Véardet galler for en sen-
sorkrets.

Apparaten skall anvandas i enlighet med vad som anges i databladet och i
denna bruksanvisning. EG-typgodkénnandet skall beaktas. Dessa speciella vill-
kor skall beaktas. ;

Riktlinjen 94/9EU och déarmed aven EU-byggnadsinspektionsintygen géller
generellt endast fér anvéndning av elektriska driftsmedel under atmosfériska
férhallanden.

Temperaturintervallen, beroende pa temperaturklassen framgar av EG-typgod-
kénnandet.

De lagar, direktiv och normer, som géller fér den planerade anvéndningen skall
beaktas. Egensédkerheten ar endast sékerstélld i vid ett motsvarande tillhérigt
driftshjalpmedel och i enlighet med ett intyg om egenskékerhet.

Inga éndringar far géras pa apparater, som anvands i explosionfarliga omraden.
Dessa apparater far inte repareras.

Vid anvandning i temperaturintervallet under -20°C skall sensorn skyddas mot
slag genom att montera iin den i ytterligare ett hus.
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