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Bestellbezeichnung
NCN3-F25-N4-Y51071

Merkmale

e Zum Einbau ins Gehduse
¢ Direkter Aufbau auf Normantriebe
e Erfillt EG-Maschinenrichtlinie

* EG-Baumusterprifbescheinigung
TUV99 ATEX 1479X
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Abmessungen

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
Lagertemperatur

Mechanische Daten
Anschlussart
Aderquerschnitt
Gehausematerial
Stirnflache
Schutzart
Hinweis

Kategorie

Normenkonformitat
NAMUR

Normen

UL-Zulassung
CSA-Zulassung

Zumutbare Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten

Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgeféhrdeten Bereich

Zulassungen und Zertifikate

Normen- und Richtlinienkonformitat

Elektromagnetische Vertraglichkeit
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Technische Daten
Allgemeine Daten
Schaltelementfunktion DC Dual Offner
Schaltabstand S 3 mm
Einbau biind. aufbaubar
Ausgangspolaritat NAMUR
Gesicherter Schaltabstand Sa 0...2,43 mm
Reduktionsfaktor ra) 0,5
Reduktionsfaktor rg, 0,4
Reduktionsfaktor ryoa 1
Reduktionsfaktor rgi37 1,2
Kenndaten
Nennspannung Uo 8V
Schaltfrequenz f 0 ... 1500 Hz
Hysterese H typ. 5 %
Verpolschutz verpolgeschitzt
Kurzschlussschutz ja
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst >3 mA
Messplatte erfasst <1mA
Schaltzustandsanzeige LED, gelb

-25...100 °C (-13 ... 212 °F)
-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)

160 mm, PVC-Kabel inkl. Binder-Stecker 09-0441-90-04
0,14 mm?

PBT

PBT

P67

Einbau in Gehause

siehe Betriebsanleitung
1G; 2G

EN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NE 21:2007

EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007

cULus Listed, General Purpose
cCSAus Listed, General Purpose
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ATEX 1G

Betriebsanleitung
Geratekategorie 1G
Richtlinienkonformitét
Normenkonformitat
CE-Kennzeichnung
Ex-Kennzeichnung

EG-Baumusterprifbescheinigung
Zugeordneter Typ
Wirksame innere Kapazitat C;

Wirksame innere Induktivitat L;

Elektrische Betriebsmittel fiir explosiongefahrdete Bereiche

zur Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereichen von Gas, Dampf, Nebel
94/9/EG

EN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007, EN 60079-26:2007
Zindschutzart Eigensicherheit
Einschréankung durch nachfolgend genannte Bedingungen

C€ot02
& 111G Exia llC T6

TOV 99 ATEX 1479 X
NCN3-F25.-N4...

<100 nF Eine Kabelldnge von 10 m ist beriicksichtigt.
Der Wert gilt fur einen Sensorkreis.
<100 pH Eine Kabelldnge von 10 m ist beriicksichtigt.
Der Wert gilt fir einen Sensorkreis.

Kabellange Gefahrliche elektrostatische Aufladungen des fest angeschlossenen Kabels sind ab
folgenden Langen zu beachten:
Explosionsgruppe IIC 11 cm
Allgemeines Das Betriebsmittel ist entsprechend den Angaben im Datenblatt und dieser

Héchstzuldssige Umgebungstemperatur

Installation, Inbetriebnahme

Instandhaltung, Wartung

Besondere Bedingungen

Schutz vor mechanischen Gefahren

Elektrostatische Aufladung

Betriebsanleitung zu betreiben.

Die EG-Baumusterprifbescheinigung ist zu beachten. Die besonderen Bedingun-
gen sind einzuhalten!

Die Richtlinie 94/9/EG und somit EG-Baumusterpriifbescheinigungen gelten gene-
rell nur fur den Einsatz elektrischer Betriebsmittel unter atmospharischen Bedin-
gungen.

Der Einsatz in Umgebungstemperaturen > 60 °C wurde hinsichtlich heiBer Oberfla-
chen von der benannten Zertifizierungsstelle gepriift.

Bei Einsatz des Betriebsmittels auBerhalb atmosphérischer Bedingungen, ist gege-
benenfalls eine Verringerung der zuldssigen Mindestzlindenergien zu berticksichti-
gen.

Die Temperaturbereiche, abhangig von der Temperaturklasse, sind der EG-Bau-
musterprifbescheinigung zu entnehmen.

Achtung: Temperaturtabelle fiir Kategorie 1 benutzen !!! Der 20 % Abschlag nach
EN 1127-1:2007 wurde in der Temperaturtabelle flr Kategorie 1 bereits durchge-
fahrt.

Die fur die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze
bzw. Richtlinien und Normen sind zu beachten.

Die Eigensicherheit ist nur in Zusammenschaltung mit einem entsprechend zuge-
hérigen Betriebsmittel und geman dem Nachweis der Eigensicherheit gewahrleis-
tet.

Das zugehérige Betriebsmittel muss die Anforderungen der Kategorie ia erfiillen.
Wegen mdglicher Ziindgefahren, die aufgrund von Fehlern und/oder transienten
Strdmen im Potenzialausgleichsystem entstehen kénnen, ist eine galvanische Tren-
nung im Versorgungs- und Signalstromkreis zu bevorzugen. Zugehdrige Betriebs-
mittel ohne galvanische Trennung diirfen nur eingesetzt werden, wenn die
entsprechenden Anforderungen nach IEC 60079-14 eingehalten werden.

An Betriebsmitteln, welche in explosionsgefahrdeten Bereichen betrieben werden,
darf keine Veréanderung vorgenommen werden.
Reparaturen an diesen Betriebsmitteln sind nicht méglich.

Beim Einsatz im Temperaturbereich unterhalb von -20 °C ist der Sensor durch Ein-
bau in ein zusatzliches Gehause vor Schlageinwirkung zu schitzen.

Beim Einsatz in Gruppe IIC sind unzuldssige elektrostatische Aufladungen der
Kunststoffgehauseteile zu vermeiden.

Zumutbare Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
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ATEX 2G

Betriebsanleitung

Geratekategorie 2G
Richtlinienkonformitat
Normenkonformitét
CE-Kennzeichnung

Ex-Kennzeichnung

EG-Baumusterprifbescheinigung
Zugeordneter Typ
Wirksame innere Kapazitat C;

Wirksame innere Induktivitat L;

Allgemeines

Héchstzuldssige Umgebungstemperatur

Installation, Inbetriebnahme

Instandhaltung, Wartung

Besondere Bedingungen
Schutz vor mechanischen Gefahren
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Zumutbare Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten

Elektrische Betriebsmittel fiir explosiongefahrdete Bereiche

zur Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereichen von Gas, Dampf, Nebel
94/9/EG

EN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007
Zindschutzart Eigensicherheit
Einschréankung durch nachfolgend genannte Bedingungen

C€oto2
& 111G ExiallC T6

TUV 99 ATEX 1479 X
NCN3-F25.-N4...

<100 nF ; Eine Kabelldnge von 10 m ist beruicksichtigt. Der Wert gilt fiir einen Sen-
sorkreis.

<100 uH ; Eine Kabelldnge von 10 m ist berlicksichtigt. Der Wert gilt fur einen Sen-
sorkreis.

Das Betriebsmittel ist entsprechend den Angaben im Datenblatt und dieser
Betriebsanleitung zu betreiben. Die EG-Baumusterprifbescheinigung ist zu beach-
ten. Die besonderen Bedingungen sind einzuhalten!

Die Richtlinie 94/9/EG und somit EG-Baumusterprifbescheinigungen gelten gene-
rell nur fur den Einsatz elektrischer Betriebsmittel unter atmospharischen Bedin-
gungen.

Der Einsatz in Umgebungstemperaturen > 60 °C wurde hinsichtlich heiBer Oberfla-
chen von der benannten Zertifizierungsstelle geprdift.

Bei Einsatz des Betriebsmittels auBerhalb atmospharischer Bedingungen, ist gege-
benenfalls eine Verringerung der zuldssigen Mindestziindenergien zu bertcksichti-
gen.

Die Temperaturbereiche, abhangig von der Temperaturklasse, sind der EG-Bau-
musterpriifbescheinigung zu entnehmen.

Die fur die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze
bzw. Richtlinien und Normen sind zu beachten. Die Eigensicherheit ist nur in
Zusammenschaltung mit einem entsprechend zugehérigen Betriebsmittel und
gemaB dem Nachweis der Eigensicherheit gewéhrleistet.

An Betriebsmitteln, welche in explosionsgefahrdeten Bereichen betrieben werden,
darf keine Veréanderung vorgenommen werden.
Reparaturen an diesen Betriebsmitteln sind nicht méglich.

Beim Einsatz im Temperaturbereich unterhalb von -20 °C ist der Sensor durch Ein-
bau in ein zusatzliches Gehause vor Schlageinwirkung zu schitzen.

Copyright Pepperl+Fuchs

Pepperl+Fuchs Gruppe USA: +1 330 486 0001
www.pepperl-fuchs.com fa-info @us.pepperl-fuchs.com

Germany: +49 621 776-1111
fa-info @de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091 E PEPPERL+FUCHS 3

fa-info@sg.pepperl-fuchs.com SENSING YOUR NEEDS



