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Czujnik indukcyjny NJ5-18GM-N-Y08838
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Opis zamówienia
NJ5-18GM-N-Y08838

Opis zamówienia
�  Seria komfort
�  5 mm zabudowany
�  ze złączem wtykowym Euchner SD4

Przyłącze

BN L+

L-BU

Wymiary

Dane techniczne
Dane ogólne

Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC
Nominalny zasięg działania sn 5 mm
Instalacja zabudowany
Polaryzacja wyjżciowa NAMUR
 Zapewniony dystans działania sa 0 ... 4,05 mm
Współczynnik redukcyjny rAl 0,21
Współczynnik redukcyjny rCu 0,18
Współczynnik redukcyjny r1.4301  0,63

Parametry
Napięcie znamionowe Uo 8 V
Częstotliwość przełączania f 0 ... 500 Hz
histereza H typ. 5  %
Pobór prądu  

Płyta pomiarowa nie wykryta ≥ 3 mA
Płyta pomiarowa wykryta ≤ 1 mA

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)

Dane mechaniczne
Schemat połączenia Gniazdo pinowe Euchner SD 4K
 Materiał obudowy Stal szlachetna 1.4305 / AISI 303
 Powierzchnia pomiarowa PBT
Rodzaj ochrony IP67

Zgodność norm i dyrektyw
Zgodność norm  

NAMUR EN 60947-5-6:2000 
IEC 60947-5-6:1999

Normy EN 60947-5-2:2007 
IEC 60947-5-2:2007

 Zezwolenia i certyfikaty
Certyfikat UL cULus Listed, General Purpose
Certyfikat CSA cCSAus Listed, General Purpose
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