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Designacao para encomenda

SJ3,5-N LED-Y38999

Caracteristicas

¢ série de conforto
¢ 3,5 mm largura do entalhe

Ligacao
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Dados técnicos

Dados gerais
Funcgao do elemento de comutagao
Largura da fenda
Auxilio de emersao (lateralmente)
Montagem
Polaridade de saida

Dados caracteristicos

Tensao nominal Uy
Tensao de funcionamento Ug
Frequéncia de comutacéao f
Histerese H

Consumo de corrente
Placa de medig¢ao ndo abrangida
Placa de medigao abrangida
Indicagéo do estado de comutagéao
Condicdes ambiente
Temperatura ambiente
Dados mecéanicos
Tipo de saida
Seccéo transversal do condutor
Material da caixa
Tipo de protecgao
Informacgoes gerais
Aplicacdo numa area potencialmente
explosiva
Categoria
Conformidade de directivas e normas
Conformidade com as normas
NAMUR

Normas

Autorizagoes certificados
Autorizagéo UL
Autorizagdo CSA
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Contacto de ruptura NAMUR
3,5 mm
5...7 tipo 6 mm

NAMUR

8V

5..25V

0 ... 3000 Hz
0,1...0,4 mm

>3 mA
<1mA
LED, amarelo

-25...100 °C (-13 ... 212 °F)

Cabos LIY , 500 mm
0,14 mm2

PBT/PPS

IP67

ver manual de instrugdes

2G

EN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999

EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007

cULus Listed, General Purpose
cCSAus Listed, General Purpose
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ATEX 2G
Manual de instrugdes

Categoria do aparelho 2G
Conformidade com as directivas
Conformidade com as normas
Identificagao CE

Identificagao Ex

Certificado de verificagdo de modelos da UE
Tipo correspondente

Capacidade interna efectiva C;

Capacidade interna efectiva C;

Generalidades

temperatura ambiente max. permitida

Instalagao, colocagdo em funcionamento

Reparagéo, manutengdo

Condicoes especiais
Proteccéo contra perigos mecéanicos

Subject to modifications without notice

Meios de producéo eléctricos para zonas com perigo de explosao

para utilizagdo em areas com perigo de explosdo devido a gas, vapor, nevoeiro
94/9/EG

EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007
Tipo de protecgao de ignigao seguranca intrinseca
Restrigdo devido as condi¢cdes mencionadas de seguida

C€oto2
& 112G Ex ia IIC T6 Gb

PTB 99 ATEX 2219 X

SJ3,5-...-N...

<50 nF ; Um comprimento do cabo de 10 m deve ser tido em consideracéo.
<250 uH ; Um comprimento do cabo de 10 m deve ser tido em consideragéo.

O meio de produgao deve ser operado de acordo com os dados na folha de
dados e com este manual de instrugdes. O certificado da EU de verificagao do
modelo deve ser tido em consideragédo. As condi¢des especiais devem ser
cumpridas!

As gamas de temperatura, dependendo da classe de temperatura, podem ser
consultadas no certificado da UE de verificagdo do modelo.

As leis ou directivas e normas relativas a utilizagdo ou fim aplicativo previsto
devem ser tidas em consideracdo. A seguranca intrinseca sé é garantida em
interligagdo com o respectivo meio de produgéo e de acordo com o documento
comprovativo da seguranga intrinseca.

Nao pode ser efectuada qualquer alteragcéo nos meios de produgao operados
em zonas com perigo de explosoes.
N&o é possivel reparar estes meios de produgao.

Ao aplicar em gamas de temperatura abaixo dos -20°C, o sensor deve ser pro-
tegido através da montagem numa caixa adicional antes do efeito de choque.
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