2004-08-10 09:42 - 2006-02-07 - 106660_SWE.xml

Induktiv givare

6 mmiplan

C€ o102

Allménna data
Utgangs funktion
Kanselavstand s,
Installation

Garanterat kanselavstand s,

Reduktionsfaktor rp;
Reduktionsfaktor rg,,
Reduktionsfaktor ryoa
Specifikationer
Markspénning U,
Arbetsspénning Ug
Kopplingsfrekvens f
Stréomupptagning
Matplatta ej registrerad
Métplatta registrerad
Normkonformitet
EMV enligt
Normer

Omgivningsforhallande
Omgivningstemperatur

Mekaniska data
Anslutnings typ
Ledartvarsnitt
Kapslingsmaterial
Avkéannings yta
Skyddsklass

Allmén information

Anvandning i explosionsfarligt omrade

Kategori

Anslutning:

(2]
z

—-————— L+

NAMUR 6ppnare
6 mm

inbyggbar
0...4,86 mm

0,4

0,3

0,85

8V
5..25V
0 ... 2000 Hz

>3 mA
<1mA

IEC / EN 60947-5-2:2004

DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)

VDE 660 detalj 209

-40 ... 100 °C (233 ... 373 K)

2 m, PVC-kabel
0,75 mm?
rostfritt stal
PBT

1P68

se bruksanvisning
2G

Subject to reasonable modifications due to technical advances.

NJ6-22-SN-G-Y30287
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Induktiv givare

ATEX 2G
Bruksanvisning D

Apparatkategori 2G
Direktiv
Normkonformitet

CE-markning
Ex-markning

EG-prototyptestintyg
Tilldelad typ

Effektiv inre kapacitet C;

Effektiv inre induktivitet C;

Allmént

Hogsta tillatna omgivningstemperatur

Installation, idrifttagning

Underhall

Speciella forutsattningar
Elektrostatisk uppladdning

Subject to reasonable modifications due to technical advances.

NJ6-22-SN-G-Y30287

Elektriska apparater for explosionsfarliga omraden

for anvandning i explosionsfarliga omraden med gas, anga eller dimma
94/9/EG

EN 50014:1997, EN 50020:1994
Antandningsskyddsklass Egenséakerhet
Begransning genom nedan angivna villkor

C€o102
& 112G EExia lIC T6

PTB 00 ATEX 2049 X

NJ 6-22-SN-G...

<110 nF ; Hansyn har tagits till en kabellangd pa 10 m.
<150 pH ; Hansyn har tagits till en kabellangd pa 10 m.

Apparaten skall anvandas i enlighet med vad som anges i databladet och i
denna bruksanvisning. EG-typgodkannandet skall beaktas. Dessa speciella
villkor skall beaktas.

Temperaturintervallen, beroende pa temperaturklassen framgéar av EG-
typgodkéannandet.

De lagar, direktiv och normer, som géller f6r den planerade anvandningen skall
beaktas. Egensékerheten ar endast sékerstalld i vid ett motsvarande tillhérigt
driftshjélpmedel och i enlighet med ett intyg om egenskékerhet.

Inga andringar far géras pa apparater, som anvands i explosionfarliga omraden.
Dessa apparater far inte repareras.

Elektrostatiska uppladdningar av metallkapans olika delar skall undvikas.
Farliga elektrostatiska uppladdningar av metallkapans delar kan undvikas
genom att inkludera dessa i potentialutidmningen.
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