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Ce

Referencia de pedido
RL23-8-H-350-RT-1987/104

Sensor 6ptico de reflexion con difusion
de fondo

con conec. macho de plastico M18, 4 polos

Caracteristicas

e Campo de aplicacion especial: Posi-
cionamiento de cizallamientos

* Supresion de fondo ajustable
e Luzroja
» Carcasa de plastico robusta

e Superficie optica de vidrio resistente
al rayado

¢ Proteccion contra influencias mutuas

Vista sin conector acodado

de deteccién
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Compartimento terminal

Conmutador de programacién
funciones de tiempo
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Display LED
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Datos técnicos

Datos generales
Rango de deteccién
Rango de deteccién min.
Rango de deteccién max.
Emisor de luz
Tipo de luz

Diferencia blanco/negro (6%/90%)

Diametro del haz de luz
Angulo de apertura
Limite de luz extraha

50 ... 350 mm

50 ... 150 mm

50 ... 350 mm

LED

Luz alterna, roja

<5 %

12 mm con rango de deteccién de 500 mm
1,5 °

12000 Lux

Datos caracteristicos de seguridad fun-

cional
MTTFy
Duracién de servicio (Ty)

Factor de cobertura de diagnéstico (DC)

Elementos de indicacién y manejo

Indicacion de la funcién
Elementos de mando
Datos eléctricos
Tensién de trabajo
Rizado
Corriente en vacio
Salida
Tipo de conmutacién
Sefal de salida
Tensién de conmutacion
Corriente de conmutacion
Frecuencia de conmutacion
Tiempo de respuesta
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente
Temperatura de almacenaje
Datos mecanicos
Tipo de proteccion
Conexioén

Material
Carcasa
Salida de luz

Masa

Us

Conformidad con Normas y Directivas

Conformidad con estandar
Norma del producto

Autorizaciones y Certificados

Autorizaciéon UL
Autorizaciéon CCC

540 a
20 a
60 %

LED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz
Regulador del rango de deteccion

10..30VCC
10 %
100 mA

Conmutacion claro

1 PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversion de polaridad

30V CC
max. 200 mA
10 Hz

50 ms

20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)

IP65

conector del aparato M18 x 1, 4 polos con caja de angulos sin

cableado
Terluran GV15
Vidrio

180 g

EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007

cULus

Los productos cuya tensién de trabajo max. <36 V no llevan

el marcado CCC, ya que no requieren aprobacion.

Curvas/Diagramas
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Accessories

OMH-05
Ayuda de montaje para en barra cilindri-
ca g12mm o laton (grosor 1,5 ... 3mm)

OMH-07
Ayuda de montaje para en barra cilindri-
ca g12mm o laton (grosor 1,5 ... 3mm)

OMH-21

Angulo de fijacion

OMH-22

Angulo de fijacién

OMH-RLK29-HW

Angulo de fijacion de montaje al dorso

Pueden encontrarse otros accesorios en
www.pepperl-fuchs.com
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. Sensor optico de deteccion directa con supresion de fondo 350-RT-1987/104

Diferencia del rango de deteccion

Rango de deteccién medido X [mm]
600

500

400

300

200

100

0 200 400 600
Rango de deteccién ajustado X [mm]

X = blanco 90 %

—_—— gris18 %
- — = egro 6 %

-01-06 14:00 Fecha de edicién: 2011-01-26  117071_SPA.xml

Fecha de publicacién: 2011

Se reserva el derecho a realizar cambios oportunos que supongan mejoras técnicas Copyright Pepperl+Fuchs

£
Pepperl+Fuchs Group USA: +1 330 486 0001 Germany: +49 621 776-4411 Singapore: +65 6779 9091 PEPPERL+FUCHS 3

www.pepperl-fuchs.com fa-info @us.pepperl-fuchs.com fa-info @pepperl-fuchs.com fa-info @sg.pepperl-fuchs.com SENSING YOUR NEEDS




