
1

D
at

e 
de

 p
ub

lic
at

io
n:

 2
01

4-
11

-0
4 

14
:4

5
D

at
e 

d�
éd

itio
n:

 2
01

4-
11

-0
4

11
71

31
_f

ra
.x

m
l

Connecteur femelle, à câbler par soi- V1-WV2A

Allemagne : +49 621 776-1111Groupe Pepperl+Fuchs
fa-info@pepperl-fuchs.com

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

www.pepperl-fuchs.com
États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Dimensions

Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales

nombre de pôles 4
numéro de fichier UL E363587

Caractéristiques électriques
Tension d'emploi UB max. 250 V C.A./C.C.
Courant d'emploi max. 4 A
résistance de continuité < 3 mΩ

Conditions environnantes
Température ambiante -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de pollution 3

Caractéristiques mécaniques
Degré de protection IP67
Raccordement 1 x connecteur M12, coudé

bornes à vis pour 0,75 mm2 max. 
presse-étoupes PG7

Matérial  
contacts CuSn
surface de contact Au
Poignée PA 66
écrou chapeau Acier inox 1.4305 / AISI 303

Câble  
Diamètre d'enveloppe 4 ... 6 mm

conformité de normes et de directives 
Conformité aux normes  

Degré de protection EN 60529:2000

Raccordement électrique

M12 x 1
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Marque de commande
V1-WV2A
Connecteur femelle, à câbler par soi-
même

Caractéristiques
� Ecrou-raccord en acier inoxydable 
� Contacts dorés


