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Bestellbezeichnung
UBE4000-30GM-SA2-V15-Y120345

Merkmale

* Sicheres Erfassen von transparen-
ten Materialien

* Hohe Schaltfrequenz
* Kleiner Offnungswinkel
e Schutzfunktionen

¢ Sender und Empféanger im Liefer-
umfang

¢ Schallleistung einstellbar
* Einstellbarer Einschaltverzug
e Ausschaltverzug 100 ms

Diagramme

Charakteristische Ansprechkurve
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Technische Daten

Aligemeine Daten
Erfassungsbereich

Referenzobjekt
Wandlerfrequenz

Anzeigen/Bedienelemente
LED griin

LED gelb
Elektrische Daten

Betriebsspannung Ug

Leerlaufstrom I

Ausgang
Ausgangstyp
Bemessungsbetriebsstrom |,
Spannungsfall Uy
Einschaltverzug top,
Ausschaltverzug tqg
Schaltfrequenz f
Normenkonformitat
Normen
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
Lagertemperatur
Mechanische Daten
Anschlussart
Schutzart
Material
Gehause
Masse

Abmessungen

Abmessungen:

0...4000 mm , Abstand Sender-Empfanger 500 mm ... 4000

mm
Empfanger
85 kHz

Ausrichthilfe

aus: kein Ultraschall-Signal
blinkend: unsicherer Bereich
ein: sicherer Empfang
Schaltzustand

18 ...30 V DC, Welligkeit 10 %gg

35 mA Sender
25 mA Empféanger

2 Schaltausgénge pnp, SchlieBer/Offner (antivalent)
200 mA

<25V

30 ... 3000 ms

100 ms

<15Hz

EN 60947-5-2

0...60 °C (32 ... 140 °F)
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Geratestecker M12 x 1, 5-polig
P65

Messing, vernickelt, Kunststoffteile PBT
190 g je Sensor

Gewinderohr M30x1,5

74

92

Sender:

interner Abstandsregler

Geratestecker

Zumutbare Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

Empfénger:
Einschaltverzug

LED
Schaltausgang

LED

Geratestecker

Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

Pepperl+Fuchs GmbH ¢ 68301 Mannheim e Telefon +49 621 776-1111  Telefax +49 621 776-271111 ¢ Internet http://www.pepperl-fuchs.com

Ausrichthilfe



Elektrischer Anschluss

Normsymbol/Anschluss:
(Version A2, pnp)

Empfénger:
l-(BN) L+
U 2 (WH)
@ [4 _BK__no. |Ne.
3 (U L
Sender:
I L+
U i.(WH) 10k
o [
NGO —

Adernfarben geméan EN 60947-5-2.

Pinout
Steckverbinder V1
2
3@1
4
Hinweise
Fernpotentiometer

Der Abstandsbereich der Ultraschall-Einwegschranke lésst sich mit dem im Sender
eingebauten Potentiometer oder Uber ein externes am Sender anzuschlieBendes
Fernpotentiometer einstellen.

Das Fernpotentiometer erleichtert die Einstellung des Abstandsbereiches wenn die
Sensoren an unzuganglicher Stelle eingebaut sind. Als Fernpotentiometer dient ein
Potentiometer 10 k€/0,3 W. Der Anschluss erfolgt an den Steckverbinder-Stiften 2
und 4 des Senders (siehe: Elektrischer Anschluss).

Beim Betrieb mit Fernpotentiometer sind folgende Abstandsbereiche einstellbar:

Einstellung des internen Abstandsreglers mit Fernpotentiometer ein-
stellbarer Abstandsbereich

minimaler Schaltabstand 0..2m

maximaler Schaltabstand 0..4m

Beim Betrieb ohne Fernpotentiometer muss im Steckverbinder eine Briicke zwi-
schen den Anschliissen 2 und 4 eingelegt werden.

Ausrichtung:

Bei der Justage von Sender und Empfanger ist auf eine moéglichst exakte Ausrich-
tung zu achten.

Winkeltoleranz: o< +/-2°

maximaler Versatz: s<+/-5mm

Eine Ultraschall-Einwegschranke besteht aus je einem Sender und einem Empféan-
ger.

Zumutbare Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

Zusitzliche Informationen
Ausrichtung
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