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Orderbenamning
NBN40-L2-E3-V1

Kannetecken

e Bas serie
e 40 mm ejiplan

* Snabbmonteringsférslutning

* 4-faldig ljusdiodindikering
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Tekniska data
Allmédnna data
Utgangs funktion PNP  Oppnare
Kénselavstand S 40 mm
Installation ej i samma plan
Utgangs typ DC
Garanterat kdnselavstand S, 0...32,4 mm
Reduktionsfaktor rp 0,3
Reduktionsfaktor rg,, 0,28
Reduktionsfaktor ryop 0,75
Reduktionsfaktor ryg 0,38
Specifikationer
Arbetsspanning Ug 10...30V
Kopplingsfrekvens f 0...150 Hz
Hysteres H typ.5 %
Polaritetsskydd Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd pulserande
Spéanningsfall Uy <2V
Arbetsstrém I 0...200 mA
Lackstrom I 0..05mA
Tomgangsstrom lo <20 mA
Driftspanningsvisning LED grén
Funktions indikering LED, gul

Omgivningsférhallande
Omgivningstemperatur
Lagringstemperatur

Mekaniska data
Anslutnings typ
Kapslingsmaterial
Avkénnings yta
Skyddsklass

Norm- och riktlinjekonformitet
Normkonformitet

Normer

-25 ... 85 °C (248 ... 358 K)
-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

Apparatuttag M12 x 1, 4-poligt
PA

PA

IP69K

EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
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