
 Aktywator
BT115B
< 3 Możliwości sygnalizowania pozycji za pomocą podwójnego

czujnika z serii F31
<  Możliwość bezstopniowego ustawienia dolnego i górnego

stopnia tłumienia
<  Stały wypust rozruchowy
< 2 x 2 prostopadle ustawione wypusty rozruchowe, z możliwością

przesunięcia o 90°
<  Odpowiedni dla napędów prawo- i lewoskrętnych

 Aktywator dla serii F31

Wymiary

Położenie końcowe tłumione

Obudowa rozwinięta:
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Dane techniczne

Dane ogólne
 Średnica pierścienia max. 105 mm
Wysokożć pierżcienia osadczego
rozprężnego

max. 5 mm

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)

Specyfikacja mechaniczna
żrednica wałka < 90 mm
Wysokożć wałka 30  mm  i 50 mm
Szablon otworów mocujących 30 x 130 mm
Materiał

Obudowa POM
Podkładka dystansowa PA  (2 sztuki, o grubości 10 mm)
żruba mocująca dla aktywatora: 1.4305 / AISI 303 (1 sztuka M6 x 35)

 dla czujników -F31: 1.4305 / AISI 303 (2 sztuki M5 x 16, (2 sztuki M5 x 12)
Wypust rozruchowy Stal szlachetna 1.4305 / AISI 303  (zintegrowany)
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Niemcy: +49 621 776 1111Grupa Pepperl+Fuchs

Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

fa-info@de.pepperl-fuchs.comwww.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001

fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapur: +65 6779 9091

fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
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