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Opis zamowienia O L
NJ40+U4+W-T
56 60
Opis zaméwienia '
e Zakres temperatury
0...100°C
Przylacze
Dane techniczne
W, NO
u Dane ogoéine
I .—%- BN L1 Funkcja elementéw przetaczajacych AC NO/NC
{} Lz-wﬂ— N Nominalny zasieg dziatania Sp 40 mm
Instalacja niezabudowany
W, NC ) e
11 BN L Polaryzacja wyjzciowa AC
I 13 Zapewniony dystans dziatania s, 0...30,6 mm
4} {% BU Wspdtczynnik redukeyjny ra 0,4
=-——N Wspétczynnik redukeyjny rc,, 0,3
Wspétczynnik redukeyjny ryoa 0,85
Parametry
Napiecie robocze Ug 20..253v "
Czestotliwozé przetaczania f 0..25Hz
histereza H zwykle 3 %
spadek napiecia Uqg <7V
Prad krotkotrwaty 0 ... 4000 mA
(20ms, 0,1Hz)
Prad roboczy I 10 ... 500 mA

Prad resztkowy
Wskaznik napigcia roboczego
Wskaznik stanu przetaczenia
Zgodnoz¢ norm
Normy
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia
Dane mechaniczne
Schemat potaczenia

0 ... 3 mA zwykle

Zielona dioda

Zé6tta dioda

IEC / EN 60947-5-2:2004
0...100 °C (273 ... 373 K)

Terminal zaciskowy

LE<_ Przekroj poprzeczny zyt do 2,5 mm?
Q Materiat obudowy PBT
g' Powierzchnia pomiarowa PBT
g Rodzaj ochrony P68

Hw temperaturze ponizej 0 °C dopuszczalne napigcie
robocze Uy, 80...253 V

bezpiecznik aparatowy < 2 A (btyskawiczny) zgodny z normg
IEC 60127-2, arkusz 1

Zalecenie: Po zwarciu sprawdzié dziatanie urzadzenia.
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