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Kéannetecken '
¢ Temperaturomrade
0..100°C
Anslutning
W NO Tekniska data
1 —; BN Allménna data
\':]' L1 Utgangs funktion AC slutare/6ppnare
@ 27 BU =N Kanselavstand s, 40mm
W.NC Instz}llation ej i samma plan
11BN p Utgangs typ AC
I 13 Garanterat kénselavstand Sy 0 ... 30,6 mm
{} % BU Reduktionsfaktor ra, 0,4
-1 Reduktionsfaktor rg,, 0,3
Reduktionsfaktor ryop 0,85
Tillbehor Specifikationer
Arbetsspanning Ug 20..253Vv 7"
V1-M20-80 Kopplingsfrekvens f 0..25Hz
Hysteres H typ. 3 %
Vi-G Spéanningsfall Uqg <7V
Korttidsstérm (20ms, 0,1Hz) 0 ... 4000 mA
Arbetsstrém I 10 ... 500 mA
Vi-W Lackstrém I 0..3mAtyp.
Driftspanningsvisning LED grén
Funktions indikering LED, gul
MHW 01 Normkonformitet

Normer
Omgivningsfoérhallande

Omgivningstemperatur
Mekaniska data

IEC / EN 60947-5-2:2004

0...100 °C (273 ... 373 K)

>Eg Anslutnings typ Klamutrymme
ugJ Ledartvarsnitt taktad upp till 2,5 mm?
;\ Kapslingsmaterial PBT
% Avkannings yta PBT
- Skyddsklass 1P68
Hanvisningar ") Vid temperaturomradet under 0 °C tillaten driftsspanning Up
80...253 V

Apparatskyddssakring< 2 A (snabb) enligt IEC 60127-2 Sheet 1
Rekommendation: Kontrollera att apparaten fungerar efter
kortslutning.
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