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Snimag, induktivni
NCB4-12GM70-E1-M

Komfortni fada

4 mm v jedné roviné

Zvysena spinaci vzdalenost

RozSireny rozsah teplot - 40 az + 85 °C
Typova zkouzka a schvaleni E1
Zvy$ena odolnost proti ruseni — 100 V/m
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Technické udaje

VSeobecné specifikace

Spinaci funkce Normalné zavieny (NC)
Typ vystupu NPN

Spinaci vzdalenost Sn 4 mm

Montaz v jedné roviné

Polarita vystupu stejnosmérné

Pracovni rozsah Sa 0...3,24 mm

Redukéni soudinitel ra 0,45

Redukéni soucinitel rg, 0,4

Redukéni soucinitel rnerez ocel 1.4301 0,75

Charakteristické hodnoty
Provozni napéti Ug 10...60V
Spinaci frekvence f 0...1000 Hz
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Snimag, induktivni

Technické udaje

Hystereze

Ochrana proti pfepolovani

Ochrana proti zkratu

Pokles napéti

Izolace dimenzovana na napéti

Provozni proud

Zbytkovy proud

Proud naprazdno

Prodleva pfipravenosti k provozu

Indikace stavu sepnuti
Parametry funkéni bezpecnosti

MTTFy

Doba provozu (Ty)

Stupen diagnostického pokryti (DC)
Shoda s normami a smérnicemi

Shoda se standardy

Normy

Schvaleni a certifkaty
Tfida ochrany
Izolace dimenzovana na napéti

Dimenzovana odolnost proti razovému
napéti

Schvaleni UL
Schvaleni CSA
Schvaleni typu E1
Okolni podminky
Okolni teplota
Mechanickeé specifikace
Typ pfipojeni
Prifez zily vodice
Material pouzdra
Celni plocha
Tfida ochrany
Rozmeéry

Pripojeni

BN
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H typ.5 %
ochrana proti prepélovani
pulsni kontrola

Uqg <3V

Ugs 60V

I 0...200 mA

I 0..0,5mAtyp. 0,1 pA

lo <10mA

Ty <5ms
LED dioda, Zluta

1090 a
20a
0%

EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007

[
U 60V
Ump 800V

cULus Listed, General Purpose
cCSAus Listed, General Purpose
10R-04

-40...85°C (-40 ... 185 °F)

Kabel PUR, 2 m

0,75 mm?2

uslechtila ocel 1.4305 / AISI 303
Polybutyltereftalat

IP69K

120 g
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Snimag, induktivni NCB4-12GM70-E1-M

Rusivé vyzagovani a odolnost proti ruseni
podle smirnice Komise 2006/28/ES pro
automobilovy prumysl (schvaleni typu)
Odolnost proti ruseni podle DIN ISO 11452-2:
ZkuSebni uroveod IV 100 V/m

Kmitoetové pasmo 200 MHz a_ 2 GHz
Odolnost proti ruseni podle DIN ISO 11452-3:
Zku$ebni uroveo IV 200 V/m

Kmitoétové pasmo 0,15 MHz a_ 200 MHz
Rusivé prominné Sigici se po vedeni podle
ISO 7637-2:

Impulz 1 2a 2b 32 3b4 5
ZkuSebniuroved IV IV IV IV IV IV IV
Kritériumporuchy CA C A A A C
EN 61000-4-2: CD:8kV/ AD: 15kV
Zku$ebni uroveo IV \Y

EN 61000-4-3: 10 V/m (80...1000 MHz)
Zku$ebni uroveo Il

EN 61000-4-4: 2kV

Zku$ebni uroveo Il

EN 61000-4-5:  Sdru_ena si_ ("line to line"):
0,5 kV

Zku$ebni Uroveo
EN 61000-4-6: 10V (0,15...80 MHz)
Zkusebni troveo Il

EN 55011: Toida B

Prisluzenstvi
ii BF 12 Montazni pfiruba, 12 mm
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