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Objednaci nazev
NCN40+U10+NO

30

155

Vlastnosti

* Komfortni fada
* 40 mm ne v jedné roviné

¢ Se zavitovou kabelovou priichodkou
pro pramér kabelu v rozsahu 7 az 10,5 inkA
mm (moznost rozsifeni jinym tés- Technicka data

nénim) V&eobecna data
o oy Funkce spinaciho prvku NAMUR rozpinaci kontakt
P"polenl Spinaci vzdalenost Sp 40 mm
Montaz ne v jedné roviné
Polarita vystupu NAMUR
N/ NO Pracovni rozsah S, 0...32,4 mm
1/BN Redukéni soudinitel ry, 0,45
| I Redukéni souginitel re,, 0,45
Redukéni souginitel rperez ocel VoA 0,8
@ 12/BU__ L- Charakteristické hodnoty
Montazni podminky
A 10 mm
Jmenovité napéti U 8V
Prisluzenstvi Spinaci frekvence f 0...100 Hz
Hystereze H 1..15 typ.5 %
m;‘gig:pomﬂcka Ochrana proti pfepélovani ochrana proti pfepdlovani
MH 04-2057B Ochrana proti zkratu ano
Montazni pomticka Prikon
Nedoslo k detekci méfici desky 23 mA
Probéhla detekce méfici desky <1mA
Indikace stavu sepnuti LED dioda, Zluta

Soulad s normami
Podle normy o elektromagnetické kompa- IEC / EN 60947-5-2:2004; NE 21

tibilité
_ Normy DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
5_ Okolni podminky
ﬁ Teplota okoli -25...100 °C (248 ... 373 K)
ﬁ' Teplota pfi skladovani -40 ... 100 °C (233 ... 373 K)
g Mechanicka data
N Typ pfipojeni Prostor svorky
Yo}
& Priifez Zily vodice az 2,5 mm?
§ l\!lateriél pouzdra Polybutyltereftalat
S Celni plocha Polybutyltereftalat
E Druh ochrany 1P68
s Vseobecné informace
5 Pouziti v prostoru s nebezpec¢im vybuchu viz navod k provozu
8 Kategorie 1G; 2G; 1D
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ATEX 1G
Navod k provozu

Kategorie pristroje 1G

Shoda s pozadavky smérnic

Soulad s normami

Oznaceni CE

Oznaceni nevybusného provedeni (Ex)

Osveédceni ES o zkouSce typového vzoru
Pfifazeny typ

Efektivni vnitfni kapacita C;

Efektivni vnitfni indukénost L;

VSeobecné

Nejvys$si pfipustna teplota okolniho prostfedi

Instalace, uvedeni do provozu

Udrzba

Zvlastni podminky

Ochrana pfed nebezpec¢im ohrozeni mechanickymi vlivy

Elektrostaticky naboj

Ptimérené zmény na zakladé technického pokroku jsou vyhrazeny

Elektrické provozni prostiedky pro oblasti ohrozené nebezpecim vybuchu

k pouZziti v oblastech ohroZzenych nebezpe¢im vybuchu obsahujicich plyn, paru,
rozprasenou mihu

94/9/EG

EN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007, EN 60079-26:2007
Stuperi ochrany proti zapalu typickou vlastni bezpeénosti
Pouziti je omezeno nasledujicimi podminkami

C€o102
&) Il 1GExia lICT6

PTB 00 ATEX 2032 X

NCN40+U...+NO...

<120 nF ; Je brana v Gvahu délka kabelu 10 m.
<130 uH ; Je brana v uvahu délka kabelu 10 m.

Provozni prostfedek je tfeba provozovat v souladu s Udaji v katalogovém listu
technickych parametru a v souladu s timto navodem k provozu.

Je nutno respektovat EU osvédéni o typové zkouSce konstrukéniho vzoru. Je
nutno dodrzovat zvlastni podminky!

Rozsahy teplot v zavislosti na teplotni tfidé Ize nalézt v EU osvédceni o typové
zkousce konstrukéniho vzoru.

Pozor: Pouzijte tabulku teplot pro kategorii 1!!! 20 % snizeni hodnoty dle EN
1127-1:2007 bylo v tabulce teplot pro kategorii 1 jiz provedeno.

Je nutno respektovat pfislusné zakony popf. smérnice a normy, jez se tykaji
pouziti resp. planovaného ucelu nasazeni.

Charakteristicka vlastni bezpeénost je zajiSténa pouze ve spole¢ném zapojeni s
odpovidajicim zptsobem pfifazenym provoznim prostfedkem a podle prikaz-
ného dokladu typické vlastni bezpeénosti.

PFifazeny provozni prostfedek musi splfiovat pozadavky kategorie ia.

S ohledem na mozna nebezpeci zapalu, jez v systému vyrovnani potencialu
uzeménim mohou vznikat na zakladé chyb a/nebo prechodovych proudd, je
tfeba davat prednost galvanickému oddéleni napajeciho a signalového proudo-
vého obvodu. Pfifazené provozni prostfedky bez galvanického oddéleni sméji
byt pouzity jen tehdy, jsou-li dodrzeny odpovidajici poZzadavky ve smyslu IEC
60079-14.

U provoznich prostfedk, které jsou provozovany v oblastech ohrozenych
nebezpec€im vybuchu, nesmi byt provadéna zadna zména a Uprava.
Opravy téchto provoznich prostfedkl nejsou mozné.

Pfi pouziti v rozsahu teplot pod -20°C je nutno snima¢ chranit pred ucinky
narazu jeho vestavénim do doplrikového krytu.

PFi pouziti ve skupiné IIB/IIC je nutno vyloucit nepfipustné elektrostatické
naboje na dilech plastové skfiné.
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ATEX 2G
Navod k provozu

Kategorie pfistroje 2G
Shoda s pozadavky smérnic
Soulad s normami
Oznaceni CE

Oznaceni nevybusného provedeni (Ex)

Osveédceni ES o zkouSce typového vzoru
Pfifazeny typ

Efektivni vnitfni kapacita C;

Efektivni vnitfni indukénost L;

VSeobecné

Nejvys$si pfipustna teplota okolniho prostfedi

Instalace, uvedeni do provozu

Udrzba

Zvlastni podminky

Ochrana pred nebezpeéim ohrozeni mechanickymi vlivy

Elektrostaticky naboj

Elektrické provozni prostredky pro oblasti ohrozené nebezpecim vybuchu

k pouziti v oblastech ohrozenych nebezpecim vybuchu obsahujicich plyn, paru,
rozprasenou mlhu

94/9/EG
EN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007

Stuperi ochrany proti zapalu typickou vlastni bezpeénosti
Pouziti je omezeno nasledujicimi podminkami

C€o102

&) 11 1G Exia lIC T6

PTB 00 ATEX 2032 X

NCN40+U...+NO...

<120 nF ; Je brana v uvahu délka kabelu 10 m.
<130 pH ; Je brana v tvahu délka kabelu 10 m.

Provozni prostfedek je tfeba provozovat v souladu s udaji v katalogovém listu
technickych parametrt a v souladu s timto navodem k provozu. Je nutno
respektovat EU osvédeni o typové zkousce konstrukéniho vzoru. Je nutno
dodrzovat zvlastni podminky!

Rozsahy teplot v zavislosti na teplotni tfidé Ize nalézt v EU osvédceni o typové
zkousce konstrukéniho vzoru.

Je nutno respektovat pfislusné zakony popf. smérnice a normy, jez se tykaji
pouziti resp. planovaného Ucelu nasazeni. Charakteristicka vlastni bezpe¢nost
je zajisténa pouze ve spole¢ném zapojeni s odpovidajicim zplisobem pfifa-
zenym provoznim prostfedkem a podle prikazného dokladu typické vlastni bez-
pecnosti.

U provoznich prostiedkd, které jsou provozovany v oblastech ohrozenych
nebezpe¢im vybuchu, nesmi byt provadéna zadna zména a Uprava.
Opravy téchto provoznich prostfedkd nejsou mozné.

P¥i pouziti v rozsahu teplot pod -20°C je nutno snimac chranit pred uginky
narazu jeho vestavénim do doplrikového krytu.

P¥i pouziti ve skupiné IIC je nutno vyloucit nepfipustné elektrostatické naboje na
dilech plastové skFiné.
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ATEX 1D
Navod k provozu

Kategorie pfristroje 1D

Shoda s pozadavky smérnic

Soulad s normami

Oznaceni CE

Oznaceni nevybusného provedeni (Ex)

Osveédceni ES o zkouSce typového vzoru
Pfifazeny typ

Efektivni vnitfni kapacita C;

Efektivni vnitfni indukénost L;

VSeobecné

Maximalni teplota na povrchu skfiné pfistroje

Instalace, uvedeni do provozu

Udrzba

Zvlastni podminky
Elektrostaticky naboj

Ptimérené zmény na zakladé technického pokroku jsou vyhrazeny

Elektrické provozni prostiedky pro oblasti ohrozené nebezpecim vybuchu

k pouziti v oblastech ohroZenych nebezpeéim vybuchu obsahujicich hoflavy
prach

94/9/EG

IEC 61241-11:2002: Navrh; prEN61241-0:2002
Stupeni ochrany proti zapalu typickou vlastni bezpeénosti "iD"
Pouziti je omezeno nasledujicimi podminkami

C€o102
& 11 1D ExiaD 20 T 108 °C

ZELM 03 ATEX 0128 X

NCN40+U...+NO...

<120 nF ; Je brana v Gvahu délka kabelu 10 m.
<130 uH ; Je brana v uvahu délka kabelu 10 m.

Provozni prostfedek je tfeba provozovat v souladu s Udaji v katalogovém listu
technickych parametru a v souladu s timto navodem k provozu.

Je nutno respektovat EU osvédéni o typové zkousce konstrukéniho vzoru.

Je nutno dodrzovat zvlastni podminky!

Maximalni teplotu na povrchu skfiné Ize nalézt v EU osvédceni o typové
zkousce konstrukéniho vzoru.

Je nutno respektovat pfislusné zakony popf. smérnice a normy, jez se tykaji
pouziti resp. planovaného ucelu nasazeni.

Charakteristicka vlastni bezpe¢nost je zajisténa pouze ve spoleéném zapojeni s
odpovidajicim zptsobem pfifazenym provoznim prostfedkem a podle prikaz-
ného dokladu typické vlastni bezpeénosti.

Pfifazeny provozni prostfedek musi splfiovat minimainé pozadavky kategorie ia
1IB nebo iaD. S ohledem na mozna nebezpeci zapalu, jez v systému vyrovnani
potencialu uzeménim mohou vznikat na zakladé chyb a/nebo pfechodovych
proudu, je tfeba davat prednost galvanickému oddéleni napajeciho a signalo-
vého proudového obvodu. Pfifazené provozni prostfedky bez galvanického
oddéleni sméji byt pouzity jen tehdy, jsou-li dodrzeny odpovidajici pozadavky ve
smyslu IEC 60079-14.

Proudovy obvod s viastni bezpeénosti musi byt chranén proti plisobeni uderu
blesku.

PFi pouziti v délici sténé mezi zénou 20 a zénou 21 nebo zénou 21 a zénou 22
nesmi byt snimac vystaven zadnému nebezpec¢i mechanického poskozeni a je
tfeba ho utésnit tak, aby ochranna funkce délici stény nebyla negativné
ovlivnéna. Je nutno respektovat pfislusné smérnice a normy.

U provoznich prostfedk, které jsou provozovany v oblastech ohrozenych
nebezpec€im vybuchu, nesmi byt provadéna zadna zména a Uprava.
Opravy téchto provoznich prostfedkl nejsou mozné.

Vyboje na souboru kluznych sloupku je nutno vylougit. K vylou€eni vyboji na
souboru kluznych sloupku v pfipadech pouZiti, kdy se da ocekavat vysoky naboj
(napf. elektrostatické lakovani, vyroba folii, pfreprava prasnych latek, strojni treci
procesy), je nutno povrchovou plochu plastové skiiné vystavenou tomuto naboji
montaznimi opatfenimi omezit na pfiblizné 15 cm?.

Elektrostaticky naboj vyvlany provoznimi podminkami u proudicich médii je
nutno vylougit.

Lze to provést omezenim povrchové plochy plastové skfiné vystavené tomuto
naboji tak, aby byla mensi nez 100 cm~.
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