Wymiary

q3

Opis zamowienia |
PL2-F25-SN4-K {

L 2 € v

Opis zamowienia

* Do instalacji w obudowie

¢ PL2... bez przytacza zaworu

* Mozliwos¢ potaczenia przez terminal

Dane techniczne
Dane ogélne

zaciskowy Funkcja elementow przetaczajacych DCpodwéjny normalnie zamkniety
* mozna stosowac¢ do SIL3 zgodnie z Nominalny zasieg dziatania S 3mm
IEC61508 Instalacja zabudowany
; Polaryzacja wyjzciowa Funkcja bezpieczenstwa
* Zgodnie z Dyrektywa maszynowa WE Zapewniony dystans dziatania Sy 0..243 mm
Wspotczynnik redukeyjny rp, 0,38
PrZY*che Wspétczynnik redukeyjny rc, 0,43
Wspdtczynnik redukeyjny rq 4305 1
Wspétczynnik redukeyjny rgiz7 1.4
SN4 Wspétczynnik redukeyjny rys 0,58
Parametry
| | 13 . Napiecie znamionowe U, 8,2V (Rjok. 1kQ)
@ {i _ Napigcie robocze Ug 5..25V
| 11 . Czegstotliwoz¢ przetgczania f 0 ... 1500 Hz
{]} ”{ 2 histereza H zwykle 5 %
I F=-—- . .
Ochrona przed zig polaryzacjg nie
Ochrona przed zwarciem nie
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Niezbedne zmiany podyktowane postepem technicznym pozostaja zastrzezone

Nadaje sie do techniki 2:1

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia
Temperatura sktadowania

Dane mechaniczne

Przytacze (system)

Informacje ogéine
Zastosowanie w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem

Kategoria

Zgodnos¢ norm i dyrektyw

Zgodnos$¢ norm
NAMUR

Copyright Pepperl+Fuchs

tak , Dioda zabezpieczajgca przed odwrdceniem polaryzacji nie

jest wymagana.

pobor pradu
Plyta pomiarowa nie wykryta >3 mA
Plyta pomiarowa wykryta <1mA

25 ...100 °C (-13 ... 212 °F)
-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)

Zaciski sprezynowe

Przekroj zyt (system) do 2,5 mm?
Materiat obudowy Czujnik: PBT
Powierzchnia pomiarowa Czujnik: PBT

patrz instrukcja obstugi

1G; 2G; 3G

EN 60947-5-6:2000
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ATEX1G
Instrukcja obstugi

Kategoria urzadzenia 1G
zgodnos$¢ z wytycznymi
Zgodnos¢ norm

Oznakowanie CE
Znak Ex

zaswiadczenie EG dot. sprawdzenia danego typu modelu
Przyporzadkowany typ
Efektywna pojemno$¢ wewnetrzna C;

Efektywna indukcyjno$¢ wewnetrzna L;

Informacje ogdine

Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia

Instalacja, uruchomienie

Konserwacja, serwis

Szczegolne warunki
Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

Wytadowanie elektrostatyczne

Wopust przewodow

Niezbedne zmiany podyktowane postepem technicznym pozostaja zastrzezone

Urzadzenia elektryczne dla przestrzeni zagrozonych wybuchem

do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem gazu, oparéw, mgty.
94/9/EG

EN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007, EN 60079-26:2007
Zabezpieczenie przed zaptonem - wykonanie iskrobezpieczne
ograniczenie przez nastgpujace warunki

C€o102
& Il 1GExia lICT6

TUV 99 ATEX 1479 X
PL.-F25.-SN4...

<100 nF Uwzgledniony kabel o dtugosci 10 m.
Warto$¢ obowigzuje dla obwodu czujnika.

<150 uH Uwzglgdniony kabel o dtugosci 10 m.
Warto$¢ obowigzuje dla obwodu czujnika.

Urzadzenie nalezy uzywac zgodnie z danymi katalogowymi oraz danymi zawar-
tymi w tej instrukcji obstugi.

Nalezy przestrzegac¢ certyfikatu badania prototypu WE. Nalezy przestrzegac
warunkoéw szczegdinych!

Dyrektywa 94/9EG i tym samym certyfikaty badania prototypu WE obowigzujg
wylacznie podczas eksploataciji urzadzen elektrycznych w warunkach atmosfe-
rycznych.

Uzywanie w temperaturze otoczenia >60 °C byto przetestowane w przypadku
goracych powierzchni zgodnie z certyfikatem.

W przypadku uzywania poza warunkami atmosferycznymi, nalezy uwzgledni¢
zmniejszenie minimalnej dopuszczalnej energii zaptonowe;.

Zakres temperatury, w zaleznosci od klasy temperaturowej, podany jest w certy-
fikacie badania prototypu WE.

Uwaga: Nalezy korzysta¢ z tabeli temperatur dla kategorii 1!!! Wartozci podane
w tabeli temperatur dla kategorii 1 pomniejszone sg 0 20% zgodnie z EN 1127-
1:2007.

Nalezy przestrzegaé przepiséw prawnych i/lub rozporzadzen i norm regu-
lujgcych uzycie lub tez uzycia zgodnego z przeznaczeniem.
Iskrobezpieczno$¢ urzadzen jest gwarantowana jedynie w przypadku podtacze-
nia z urzadzeniem przynaleznym, ktére posiada zaswiadczenie o wykonaniu
iskrobezpiecznym.

Przynalezne urzadzenie musi spetnia¢ wymagania kategorii "ia".

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo zaptonu, do ktérego moze dojs¢ wskutek
btedéw oraz/lub pradéw fazowych w systemie wyréwnania potencjatéw, nalezy
odizolowac¢ galwanicznie obwod pradu zasilajacego od pradu sygnatowego.
Zastosowanie przynaleznego urzgdzenia bez izolacji galwanicznej dozwolone
jest tylko wtedy, gdy spetnione sg odpowiednie wymagania normy IEC 60079-
14.

Nie wolno dokonywaé zadnych zmian przy urzadzeniach przeznaczonych do
pracy w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.
Wykonywanie napraw tych urzadzen nie jest mozliwe.

Podczas zastosowania w temperaturze ponizej -20°C chroni¢ czujnik przed
uderzeniem poprzez zabudowe w dodatkowg obudowe.

Podczas zastosowania w grupie 1IB/IIC nalezy unikaé niedopuszczalnego
wytadowania elektrostatycznego elementéw obudowy wykonanych z tworzywa
sztucznego.

Przewody instalacyjne nalezy potozy¢ solidnie, tak aby byty chronione przed
mechanicznymi uszkodzeniami, lub zainstalowaé w taki sposéb, aby sita o wiel-
kosci 30 N, dziatajgca przez 1 godzing w kierunku wpustu kablowego, nie powo-
dowata widocznego przesuniecia ztgczy kabli, rowniez wtedy, gdy przesuniety
zostanie ptaszcz metalowy, patrz réwniez IEC 60079-11. W zaleznosci od wari-
antu instalacji nalezy wybra¢ wtasciwy przewdd zgodnie z typem A lub B wg IEC
60079-14.
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ATEX 2G
Instrukcja obstugi

Kategoria urzadzenia 2G
zgodnos$¢é z wytycznymi
Zgodnos¢ norm

Oznakowanie CE

Znak Ex

zaswiadczenie EG dot. sprawdzenia danego typu modelu
Przyporzadkowany typ
Efektywna pojemno$¢ wewnetrzna C;

Efektywna indukcyjno$¢ wewnetrzna L;

Informacje ogdlne

Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia

Instalacja, uruchomienie

Konserwacja, serwis

Szczegoblne warunki
Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

Wytadowanie elektrostatyczne

Wopust przewodow

Urzadzenia elektryczne dla przestrzeni zagrozonych wybuchem

do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem gazu, oparéw i mgty.
94/9/EG

EN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007
Zabezpieczenie przed zaptonem - wykonanie iskrobezpieczne
ograniczenie przez nastgpujace warunki

C€o102
&) 111G Exia IC T6

TUV 99 ATEX 1479 X
PL.-F25.-SN4...

<100 nF ; Uwzgledniona dlugo$¢ kabla 10 m. Warto$é obowigzuje dla obwodu
czujnika.

<150 uH ; Uwzgledniona dtugos¢ kabla 10 m. Warto$¢ obowiazuje dla obwodu
czujnika.

Urzadzenie nalezy uzywac zgodnie z danymi katalogowymi oraz danymi zawar-
tymi w tej instrukcji obstugi. Nalezy przestrzegac certyfikatu badania prototypu
WE. Nalezy przestrzegaé warunkéw szczegdlnych!

Dyrektywa 94/9EG i tym samym certyfikaty badania prototypu WE obowigzujg
wylacznie podczas eksploatacji urzadzen elektrycznych w warunkach atmosfe-
rycznych.

Uzywanie w temperaturze otoczenia >60 °C byto przetestowane w przypadku
goracych powierzchni zgodnie z certyfikatem.

W przypadku uzywania poza warunkami atmosferycznymi, nalezy uwzgledni¢
zmniejszenie minimalnej dopuszczalnej energii zaptonowe;j.

Zakres temperatury, w zaleznosci od klasy temperaturowej, podany jest w certy-
fikacie badania prototypu WE.

Nalezy przestrzegac¢ przepiséw prawnych i/lub rozporzadzen i norm regu-
lujacych uzycie lub tez uzycia zgodnego z przeznaczeniem. Iskrobezpiecznosé
urzadzen jest gwarantowana jedynie w przypadku podiaczenia z urzadzeniem
przynaleznym, ktére posiada zaswiadczenie o wykonaniu iskrobezpiecznym.

Nie wolno dokonywaé zadnych zmian przy urzadzeniach przeznaczonych do
pracy w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.
Wykonywanie napraw tych urzadzen nie jest mozliwe.

Podczas zastosowania w temperaturze ponizej -20°C chroni¢ czujnik przed
uderzeniem poprzez zabudowe w dodatkowg obudowe.

Podczas zastosowania w grupie 1IC nalezy unika¢ niedopuszczalnego wytado-
wania elektrostatycznego elementéw obudowy wykonanych z tworzywa sztucz-
nego.

Przewody instalacyjne nalezy potozy¢ solidnie, tak aby byty chronione przed
mechanicznymi uszkodzeniami, lub zainstalowa¢ w taki sposéb, aby sita o wiel-
kosci 30 N, dziatajaca przez 1 godzine w kierunku wpustu kablowego, nie powo-
dowata widocznego przesuniecia ztaczy kabli, rowniez wtedy, gdy przesunigty
zostanie ptaszcz metalowy, patrz réwniez IEC 60079-11. W zalezno$ci od wari-
antu instalacji nalezy wybraé wtasciwy przewdd zgodnie z typem A lub B wg IEC
60079-14.

Niezbedne zmiany podyktowane postepem technicznym pozostaja zastrzezone
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I Czuinik indukcyjny PL2-F25-SN4-K

ATEX 3G (nA)
Szczegdlne warunki
Ochrona przed zwiattem UV
Wytadowanie elektrostatyczne
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ATEX 3G (nL)
WskazAtwka

Instrukcja obstugi

Kategoria urzadzenia 3G (nL)
zgodno$¢ z wytycznymi
Zgodnos$é norm

Oznakowanie CE

Znak Ex
Efektywna pojemno$¢ wewnetrzna C;

Efektywna indukcyjno$¢ wewnetrzna L;

Informacje ogdlne

Instalacja, uruchomienie

Konserwacja, serwis

Szczegolne warunki
Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia Ty gdy Ui =20 V

gdy Pi=34 mW, 1i=25 mA, T6

gdy Pi=34 mW, 1i=25 mA, T5

gdy Pi=34 mW, 1i=25 mA, T4-T1

gdy Pi=64 mW, 1i=25 mA, T6

gdy Pi=64 mW, 1i=25 mA, T5

gdy Pi=64 mW, li=25 mA, T4-T1

gdy Pi=169 mW, 1i=52 mA, T6

gdy Pi=169 mW, 1i=52 mA, T5

gdy Pi=169 mW, 1i=52 mA, T4-T1
Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

Wpust przewodow
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Niezbedne zmiany podyktowane postepem technicznym pozostaja zastrzezone

Niniejsza instrukcja obstugi jest wazna tylko dla produktéw zgodnych z normg
EN 60079-15:2003, wazne do 31-05-2008

Urzadzenia elektryczne dla przestrzeni zagrozonych wybuchem

do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem gazu, oparéw i mgty.
94/9/EG

EN 60079-15:2003 Zabezpieczenie przed zaptonem typu "n
ograniczenie przez nastgpujace warunki

C€o102

&) 113G EEx nL IIC T6 X

<100 nF ; Uwzgledniona dtugos$¢ kabla 10 m.
Warto$¢ obowiazuje dla obwodu czujnika.

<150 uH ; Uwzgledniona dtugosc¢ kabla 10 m.
Warto$¢ obowiagzuje dla obwodu czujnika.

Urzadzenie nalezy uzywac¢ zgodnie z danymi katalogowymi oraz danymi zawar-
tymi w tej instrukcji obstugi. Podane dane katalogowe ograniczone sa przez tg
instrukcje obstugi! Nalezy przestrzega¢ warunkéw szczegoélnych!

Nalezy przestrzega¢ przepiséw prawnych i/lub rozporzadzen i norm regu-
lujacych uzycie lub tez uzycia zgodnego z przeznaczeniem. Czujnik przewidzi-
any jest do eksploatacji w obwodzie pradowym o ograniczonej energii,
odpowiadajacym wymaganiom IEC 60079-15. Grupa wybuchowos$ci kieruje sie
zatgczonym, zasilajacym obwodem pradowym o ograniczonej energii. Czujnik
nalezy zamontowa¢ w obudowie w taki sposdb, aby osiagniety zostat stopien
ochrony min. IP20 wg IEC 60529.

Nie wolno dokonywaé zadnych zmian przy urzadzeniach przeznaczonych do
pracy w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

Wykonywanie napraw tych urzadzen nie jest mozliwe.

Kazdy obwdd pradowy czujnika moze byé uzytkowany z podanymi warto$ciami
maksymalnymi.

62 °C (143,6 °F)

77 °C (170,6 °F)

95 °C (203 °F)

62 °C (143,6 °F)
77 °C (170,6 °F)
95 °C (203 °F)
51°C (123,8 °F)
66 °C (150,8 °F)
87 °C (188,6 °F)

Czujnik nie moze zosta¢ uszkodzony mechanicznie.
Podczas zastosowania w temperaturze ponizej -20°C chroni¢ czujnik przed
uderzeniem poprzez zabudowe w dodatkowg obudowe.

Przewdd instalacyjny nalezy chroni¢ przed naprezeniem lub przekreceniem, lub
zainstalowac¢ w taki sposob, aby sita o wielkosci 30 N, dziatajaca przez 1 god-
zine w kierunku wpustu kablowego, nie powodowata widocznego przesuniecia
ztaczy kabli, rowniez wtedy, gdy przesunigty zostanie ptaszcz metalowy, patrz
réowniez IEC 60079-11.
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ATEX 3G (ic)
Instrukcja obstugi

Kategoria urzadzenia 3G (ic)
zgodnos¢ z wytycznymi
Zgodnos$¢é norm

Oznakowanie CE

Znak Ex
Efektywna pojemnos$¢ wewnetrzna C;

Efektywna indukcyjno$¢ wewnetrzna L;

Informacje ogdine

Instalacja, uruchomienie

Konserwacja, serwis

Szczegolne warunki

Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia Ty, gdy Ui =20 V

gdy Pi=34 mW, li=25 mA, T6

gdy Pi=34 mW, 1i=25 mA, T5

gdy Pi=34 mW, 1i=25 mA, T4-T1

gdy Pi=64 mW, 1i=25 mA, T6

gdy Pi=64 mW, 1i=25 mA, T5

gdy Pi=64 mW, 1i=25 mA, T4-T1

gdy Pi=169 mW, 1i=52 mA, T6

gdy Pi=169 mW, 1i=52 mA, T5

gdy Pi=169 mW, 1i=52 mA, T4-T1
Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

Wytadowanie elektrostatyczne

Wopust przewoddéw

Niezbedne zmiany podyktowane postepem technicznym pozostaja zastrzezone

Urzadzenia elektryczne dla przestrzeni zagrozonych wybuchem

do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem gazu, oparéw i mgty.
94/9/EG

EN 60079-11:2007 Zabezpieczenie przed zaptonem typu "ic"
ograniczenie przez nastepujace warunki

C€o102

& 113G Ex ic IIC T6 X

<100 nF ; Uwzgledniona dtugosc¢ kabla 10 m.
Warto$¢ obowigzuje dla obwodu czujnika.

<150 uH ; Uwzgledniona dtugos¢ kabla 10 m.
Warto$¢ obowigzuje dla obwodu czujnika.

Urzadzenie nalezy uzywac¢ zgodnie z danymi katalogowymi oraz danymi zawar-
tymi w tej instrukcji obstugi. Podane dane katalogowe ograniczone sa przez tg
instrukcje obstugi!

Nalezy przestrzega¢ warunkéw szczegolnych!

Dyrektywa 94/9EG obowigzuje wytacznie do uzytku urzadzen elektrycznych w
warunkach atmosferycznych. W przypadku uzywania poza warunkami atmosfe-
rycznymi, nalezy uwzgledni¢ zmniejszenie minimalnej dopuszczalnej energii
zaptonowe;j.

Nalezy przestrzegaé przepiséw prawnych i/lub rozporzadzen i norm regu-
lujgcych uzycie lub tez uzycia zgodnego z przeznaczeniem. Czujnik przewidzi-
any jest do eksploatacji w obwodach pradowych o ograniczonej energii,
odpowiadajacych wymaganiom IEC 60079-11. Grupa wybuchowosci kieruje sie
zatgczonym, zasilajgcym obwodem pradowym o ograniczonej energii. Czujnik
nalezy zamontowac¢ w obudowie w taki sposéb, aby osiagniety zostat stopien
ochrony min. IP20 wg IEC 60529.

Nie wolno dokonywaé zadnych zmian przy urzadzeniach przeznaczonych do
pracy w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.
Wykonywanie napraw tych urzadzen nie jest mozliwe.

Kazdy obwdd pradowy czujnika moze by¢ uzytkowany z podanymi warto$ciami
maksymalnymi.

62 °C (143,6 °F)
77 °C (170,6 °F)
95 °C (203 °F)

62 °C (143,6 °F)
77 °C (170,6 °F)
95 °C (203 °F)

51°C (123,8 °F)
66 °C (150,8 °F)
87 °C (188,6 °F)

Czujnik nie moze zosta¢ uszkodzony mechanicznie.
Podczas zastosowania w temperaturze ponizej -20°C chroni¢ czujnik przed
uderzeniem poprzez zabudowe w dodatkowg obudowe.

Podczas zastosowania w grupie IIC nalezy unika¢ niedopuszczalnego wytado-
wania elektrostatycznego elementéw obudowy wykonanych z tworzywa sztucz-
nego.

Przewdd instalacyjny nalezy chroni¢ przed naprezeniem lub przekreceniem, lub
zainstalowac¢ w taki sposéb, aby sita o wielkosci 30 N, dziatajaca przez 1 god-
zine w kierunku wpustu kablowego, nie powodowata widocznego przesuniecia
ztaczy kabli, réwniez wtedy, gdy przesunigty zostanie ptaszcz metalowy, patrz
réwniez IEC 60079-11.
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