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Objednaci nazev M s /1A
NBN3-F31K-Z8-V1-V1-3D LED
| —
Vlastnosti N D 16
* Prima nastavbova montaz na normova- 30
né pohony
* Kompaktni a stabilni skfin
¢ Fixni sefizeni T
¢ Splnuje smérnici EU o strojnich zafi- Technicka data
zenich V§eobecné udaje
o oy Funkce spinaciho prvku DC dvoijity spinaci kontakt
P"polenl Spinaci vzdalenost Sp 3 mm
Montaz nastavbova montaz je mozna v jedné roviné
Z8-V1-V1 i ,
T 4 o Polarita vystupu DC
4} . \t; T Pracovni rozsah S, 0..2,43 mm
I - Redukéni souginitel ra 0,5
114} n\':z__:-:_ Redukéni souginitel rg, 0,4
i Redukéni souginitel rnerez ocel V2A 1
9(10) 1,4 Redukéni soucinitel ryce) staz 1,2
230(7(?) V1- Charakteristické hodnoty
76— o Provozni napéti Us 10..30V
__________ Spinaci frekvence f 0...500 Hz
3(1) Vo- Hystereze H typicky 5 %
E 1) oy Ochrana proti pfepdlovani v8echna vedeni
:13 g w- Ochrana proti zkratu pulsni kontrola
* Ubytek napéti Uy <3V
Provozni proud I 0...100 mA
Zbytkovy proud I 0 ... 0,5 mA typicky
Proud naprazdno lo <25mA
Indikace provozniho napéti LED dioda, zelena
Indikace spinaciho stavu LED dioda, Zluta
Indikace stavu ventilu LED dioda, Zluta
Soulad s normami
— Podle normy o elektromagnetické kompa- IEC / EN 60947-5-2:2004
& tibilits
ﬁ Normy IEC / EN 60947-5-2:2004
g Podminky okolniho prostiedi
§ Teplota okolniho prostfedi -25...70 °C (248 ... 343 K)
- Mechanické parametry
E Ptipojeni (na strané systému) Svorky tazné pruziny klece
o 5r iy ~ . 2 3 . ’
§ Prafez zily vodi¢e (na strané systému)  1,5/2,5 mm# pruzny/tuhy-pevny
S PFipojeni (na strané ventilu) Pristrojova zasuvka V1
E Material pouzdra Polybutyltereftalat
= Celni plocha Polybutyltereftalat
E Stuperi kryti IP68
g VsSeobecné informace
Q Pouziti v prostoru s nebezpedéim vybuchu viz navod k provozu
) Kategorie 3D
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ATEX 3D
Navod k provozu

Kategorie pfistroje 3D
Soulad se smérnicemi
Soulad s normami
Oznaceni CE
Oznaceni nevybusného provedeni (Ex)
V&eobecné
Instalace, uvedeni do provozu
Udrzba
2Zvlastni podminky
Maximalni zatézovaci proud |
Maximalni provozni napéti Ugmax

Maximalni otepleni

P Ugmax=30 V, I, =100 mA
P Ugmax=30 V, =50 mA
PH Ugmax=30 V, =25 mA

Elektrické provozni prostiedky pro oblasti ohrozené nebezpecim vybuchu

k pouziti v oblastech ohroZzenych nebezpeéim vybuchu obsahujicich nevodivy nehoflavy prach
94/9/EG
EN 50281-1-1

Ochrana zapouzdfenim
Pouziti je omezeno nasledujicimi podminkami

43

& 113D IP68 T 92 °C X

Provozni prostfedek je tfeba provozovat v souladu s udaji v katalogovém listu technickych parametrii a v souladu s
timto navodem k provozu.

Udaje uvedené v katalogovém listu jsou omezeny timto navodem k provozu! Je nutno dodrzovat zvlastni podminky!
Je nutno respektovat pfislusné zakony popf. smérnice a normy, jez se tykaji pouziti resp. planovaného uéelu nasazeni.
Jakykoli snima¢ smi byt provozovan v proudovém obvodu s uvedenymi maximalnimi hodnotami a pfi sou¢asném pro-
vozu ventilovych obvodu . Je nutno respektovat maximalni hodnoty pfipojenych ventilovych okruht.

U provoznich prostfedkd, které jsou provozovany v oblastech ohroZzenych nebezpe&im vybuchu, nesmi byt provadéna
Zadna zména a Uprava.

Opravy téchto provoznich prostfedk(i nejsou mozné.

Maximalné pfipustny zatéZovaci proud je omezen na hodnoty odpovidajici nasledujicimu seznamu.

Vy$8i zatéZovaci proudy a zatéZovaci zkratovy proud nejsou pfipustné.

Maximalné pFipustné provozni napéti Ugp,ax j€ omezeno na hodnoty odpovidajici nasledujicimu seznamu, tolerance
nejsou pfipustné

v zavislosti na zatéZovacim proudu I a maximalnim provoznim napéti Ugmay.

Udaje Ize nalézt v nasledujicim seznamu. V oznageni nevybusného provedeni (Ex) provozniho prostfedku je uvedena
maximalni teplota povrchu pfi maximalni teploté okolniho prostredi.

22°C
15°C
10°C

Maximalni hodnoty ventilového okruhu U; =32 V; |; = 240 mA

Konektor

Ochrana pfed nebezpeim ohrozeni
mechanickymi vlivy

PFipojky pro externi vodice
Zavedeni pfivodniho kabelu

Konektor nesmi byt rozpojen, je-li vedeni pod napétim. Spina¢ pfiblizeni je oznacen nasledovné: "NICHT UNTER
SPANNUNG TRENNEN (NEROZPOJOVAT POD NAPETIM)!" Pfi odpojeném konektoru je nutno zabranit znegiténi
vnitfnich ¢asti (to znamena oblasti, ktera jsou v zapojeném stavu nepfistupné.)

Konektorovy spoj smi byt mozné rozpojit pouze pouzitim nastroje. Toho Ize dosahnout pouzitim blokovaci ochrany V1-
Clip (montazni prislusenstvi firmy Pepperl + Fuchs).

Snima¢ nesmi byt mechanicky poSkozen.

Pripojovaci kabely a kabely ventili nesméji byt odpojovany, jsou-li pod napétim!

U zavadéci prachodky kabelu musi byt zajisténo tahové odlehceni a ochrana proti zkrouceni.

Je nutno zajistit stupen kryti dle EN 60529 uvedeny v katalogovém listu technickych parametr(i. Zavadéci kabelova
prachodka musi byt v takovém provedeni, aby zadné ostré hrany nemohly poskodit kabel a aby stuperi ochrany/kryti
snimace nebyl negativné ovlivnén. Zavadéci prichodka musi byt v souladu s pfislusnou evropskou normou pro
zavadéci prachodky primyslovych kabell a vedeni. Kromé toho v pfipadé ohebnych kabeld museji mit zavadéci kabe-
lové prtichodky zaobleni v Ghlu minimalné 75° a s polomérem (R), ktery je alespori ¢tvrtinou priméru kabelu maximalné
pfipustného pro kabelovou priichodku, ale nemusi byt vétsi nez 3 mm.
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