
Telecomando
RMS Remote Control
< Adatto per la programmazione di sensori radar di movimento

RAVE e delle versioni RC dei sensori radar di movimento della
serie RMS

< Registrazione semplice e precisa dei sensori con elevata altezza
di montaggio

< Telecomando con guida a menu intuitiva
< Display LCD illuminato da 101x81 pts
< Adatto anche per la programmazione di prodotti di altri costruttori

Telecomando a infrarossi per le serie RMS e RAVE

  
Dimensioni

Remote Control
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RMS

Dati tecnici

Dati generali
Tipo di luce infrarosso

Dati elettrici
Tensione di esercizio UB 2x 1,5 V, ALKALINE LR6 / AA

Compreso nella fornitura
Omologazioni e certificati

Conformità EAC TR CU 020/2011
Condizioni ambientali

Temperatura ambiente -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Dati meccanici

Grado di protezione IP54
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Dati tecnici

Materiale ABS, nero
Peso 100 g
Dimensioni 140 mm x 63 mm x 31 mm

Serie di corrispondenza
Serie RMS , RAVE

Telecomando RMS Remote Control
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