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Czujnik pojemnosciowy

CCN15-30GS60-E0

m 15 mm niezabudowany
m Mozliwos$é ustawienia zakresu dziatania potencjometrem
m Podwyzszona kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

m Wykonanie ze stali nierdzewnej

m Zakres napiecia roboczego 10-60 V DC

M30 x 1.5
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Dane techniczne

Dane ogélne
Funkcja przetagczania
Rodzaj wyjscia
Nominalny zasieg dziatania Sn
Instalacja
Polaryzacja wyjzciowa
Zapewniony dystans dziatania Sa
Rodzaj wyjzcia
Parametry
warunki montazu
A
B
C
F
Napiecie robocze Us
Czestotliwos$é przetgczania f
Ochrona przed ztg polaryzacja

Patrz ,Uwagi ogéine dotyczgce informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

Normalnie otwarte (NO)
NPN

15 mm

niezabudowany

DC

0..12,1mm
3-przewodowy

18 mm

10 mm

30 mm

60 mm

10...60V

0..10Hz

ochrona przed odwrotng polaryzacja
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Czujnik pojemnosciowy

CCN15-30GS60-E0

Dane techniczne

Ochrona przed zwarciem
spadek napiecia

Prad roboczy

Prad resztkowy

Prad resztkowy Ty, =40 °C element

przetgczajgcy wytgczony
Prad jatowy

Opdznienie przed udostepnieniem

Wskaznik stanu przetaczenia
Wskazniki/elementy obstugowe
Potencjometr
Zgodnos¢ norm i dyrektyw
Zgodnos¢ z normami
Normy

Zezwolenia i certyfikaty
Atest UL
Certyfikat CCC
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia
Temperatura przechowywania
Specyfikacja mechaniczna
Rodzaj ztgcza
Przekroj kabla
Materiat obudowy
Powierzchnia pomiarowa
Stopien ochrony
przewod
Srednica kabli
Promien zgiecia

pulsujaca

<28V

0...200 mA

0...0,5mAtyp. 0,1 pA przy temp. 25°C
<100 pA

<20mA
<50 ms
Zé6tta dioda

regulator czutosci

EN 60947-5-2:2007

EN 60947-5-2/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007

IEC 60947-5-2 AMD 1:2012

cULus Listed, General Purpose
Posiada certyfikat China Compulsory Certification (CCC)

-25...70°C (-13 ... 158 °F)
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

przewéd PVC ,2 m

0,75 mm?2

Stal szlachetna 1.4305 / AISI 303
PBT

IP67

6,4 mm + 0,2 mm
> 10 x $rednica przewodu

Potaczenie

BN

— L+
o [
BU

— —— |-

g

.

obszar pozbawiony
metalu

powierzchnia aktywna

wspornik
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Grupa Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com
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Czujnik pojemnosciowy CCN15-30GS60-E0

Akcesoria

>~ BF 30 Kotnierz montazowy, 30 mm
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