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Objednaci nazev
NBN3-F31-U8-V125
Technicka data
Vlastnosti VSeobecné specifikace
«  PFima nastavbova montaZ na normova Funkce spinaciho prvku dvojity spinaci kontakt st/ss
né pohony Spmaﬂ vzdélenost S, 3 mm ) . L o
| . Montaz nastavbova montaz je mozna v jedné roviné
* Kompaktni a stabilni skfin Polarita vystupu AC/DC
¢ Fixni sefizeni Pracovni rozsah Sa 0..2,43 mm
Redukéni soucinitel ra 0,45
Haaiani Redukéni soucinitel g, 0,38
P"pojem Redukeni soucinitel rogrez ocel 1.4301 1
Redukéni souginitel roce) st37 1,04
Charakteristické hodnoty
us-vi2s5 Provozni napéti Ug 20 ... 253 V AC/DC
Spinaci frekvence f 25 Hz
| " Hystereze H typ.3 %
{} Ochrana proti pfepdlovani ano
'{} S — Ochrana proti zkratu ano
h I Pokles napéti Ug <8V
Provozni proud I 4 ...400 mA
Zbytkovy proud I <1,7mA
Indikace provozniho napéti LED dioda, zelena
Indikace stavu sepnuti LED dioda, Zluta
e ) . Parametry funkéni bezpeénosti
Poislu¢enstvi MTTF, 509 a
BT65A Doba provozu (Ty) 20 a
Ovladaci prvek pro konstrukéni fadu F31 Stuperi diagnostického pokryti (DC) 0 %
BT65X Okolni podminky
Ovladaci prvek pro konstrukéni fadu F31 Teplota okoli -25...70 °C (-13 ... 158 °F)
BT115A o Mechanické specifikace
Ovladaci prvek pro konstrukéni fadu F31 Typ pfipojeni Pfistrojovy konektor 1/2"-20 UN
BT115X Material pouzdra Polybutyltereftalat
Ovladaci prvek pro konstrukéni fadu F31 Gelni plocha Polybutyltereftalat
BT65B Ttida ochrany P67
Ovladaci prvek pro konstrukéni fadu F31 . P .
Shoda s normami a smérnicemi
BT115B .
Ovladaci prvek pro konstrukéni fadu F31 Soulad s normami
V125-G-YE2M-PVC Normy EN 60947-5-2:2007
_ Kabelova zasuvka, M12, 5 vivodu, kabel z PVC IEC 60947-5-2:2007
£ V125-W-YE2M-PVC
@ Propojovaci kabel, 1/2" — 20 UNF, 5polovy, kabel z PVC Schvaleni a certifkaty
:' T¥ida ochrany ]
©
8 I1zolace dimenzovana na napéti U; 253V
(=2}
- Dimenzovana odolnost proti razovému 4 kV
~ napéti Uimp
g' Schvaleni UL cULus Listed, General Purpose
g Schvaleni CSA cCSAus Listed, General Purpose
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Ptimérené zmény na zakladé technického pokroku jsou vyhrazeny Copyright Pepperl+Fuchs
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