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Câble rond AS-Interface VAZ-RK-PUR 2x1,5-YE 100M

1Allemagne : +49 621 776-1111Groupe Pepperl+Fuchs
fa-info@pepperl-fuchs.com

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

www.pepperl-fuchs.com
États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Marque de commande
VAZ-RK-PUR 2x1,5-YE 100M
Câble rond AS-Interface

Fonction
� Résistant à l'huile
� Résistant aux influences de l'environ-

nement
� Résistant à la flexion
� Sans dépôt de silicone
� Grande flexibilité à basse température
� Haute résistance à l'abrasion
� Adapté à un usage en extérieur (résis-

tance aux UV et à l'ozone)

Dimensions

Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi 300 V
intensité de courant maximal admissible Conformément à la norme DIN VDE 0298 Partie 4, Tableau 6, 

Colonne 4
Conditions environnantes

Température ambiante -40 ... 90 °C (233 ... 363 K) immobile,
-5 ... 80 °C (268 ... 353 K) mobile

Caractéristiques mécaniques
Section des fils cuivre nu, classe 5 conformément à DIN VDE 0295

section transversale de 1,5 mm2

rayon de courbure ≥ 31,2 mm ralenti
≥ 58,5 mm déplacé

Matérial PUR (TMPU)
isolation de fil PVC

Câble  
Diamètre d'enveloppe Ø 7,8 mm
Couleur couleur jaune (similaire à RAL 1012)

Longueur du câble 100 m
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