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Czujnik indukcyjny
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NBB20-U1-A0

Wymienna i obrotowa gtowica czujnika
4 wskazniki LED zapewniajace widocznos¢ w zakresie 360°
20 mm zabudowany
4-przewodowy DC
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Dane techniczne

Dane ogélne

Funkcja przetgczania dopetn.

Rodzaj wyjscia NPN

Nominalny zasieg dziatania Sn 20 mm

Instalacja zabudowany

Polaryzacja wyjzciowa DC

Zapewniony dystans dziatania Sa 0..16,2mm

Wspotczynnik redukeyjny ra 0,33

Wspétczynnik redukeyjny rg, 0,31

Wspotczynnik redukeyjny ry.43o1 0,74
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Czujnik indukcyjny

NBB20-U1-A0

Dane techniczne

Wspétczynnik redukeyjny rys
Rodzaj wyjzcia

Parametry
Napiecie robocze Ug
Czestotliwosé przetgczania f
histereza H

Ochrona przed ztg polaryzacja
Ochrona przed zwarciem

spadek napiecia Uqg
Prad roboczy I
Prad resztkowy Iy
Prad jatowy lo
Opoznienie przed udostepnieniem ty

Wskaznik napiecia roboczego

Wskaznik stanu przetgczenia
Parametry bezpieczenstwa funkcjonalnego

MTTF4

Okres uzytkowania (Ty)

Stopien pokrycia diagnostycznego (DC)
Zgodnos¢ norm i dyrektyw

Zgodnos¢ z normami

Normy

Zezwolenia i certyfikaty
Atest UL
Certyfikat CCC

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia
Specyfikacja mechaniczna
Rodzaj ztgcza
Informacje dotyczace podtgczania

Przekroj kabla
Minimalny przekroj bazowy
Maksymalny przekrdj bazowy
Materiat obudowy

0,41
4-przewodowy

10...30VDC
0...440Hz
typ.5 %
ochrona przed odwrotng polaryzacja
pulsujgca
<2V

0...200 mA
0..0,5mA
<20 mA

80 ms
Zielona dioda
Zéta dioda

1304 a
20a
0%

EN 60947-5-2:2007

EN 60947-5-2/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007

IEC 60947-5-2 AMD 1:2012

cULus Listed, General Purpose

Produkty, dla ktérych maksymalne napigcie robocze nie przekracza 36 V, nie
wymagaja certyfikacji, a zatem nie sg opatrzone znakiem CCC.

-25...85°C (-13 ... 185 °F)

zaciski Srubowe

Dozwolony jest montaz maksymalnie dwdch przewodoéw o takim samym przekroju na
zacisku przytaczeniowym!

moment dokrecania 1,2 Nm + 10%

do 2,5 mm?

bez koncowki tulejkowej 0,5 mm? , z tulejkami przewoddw 0,34 mm?

bez koncowki tulejkowej 2,5 mm? , z tulejkami przewoddw 1,5 mm?

PA/metal z warstwag epoksydowo-proszkowg

Powierzchnia pomiarowa PA

Dolna czesc¢ obudowy Tworzywo sztuczne

Stopien ochrony 1P68 / IP69K

Masa 225¢

Wskazdwka moment obrotowy dokrA™cania: 1,8 Nm (obudowa)
Potaczenie

L+

-

¢ \—Zi@—L

Patrz ,Uwagi ogéine dotyczgce informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Grupa Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

Niemcy: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

A PEPPERL+FUCHS 2



Data publikaciji: 2022-06-22 Data wydania: 2022-06-22 : 194783_pol.pdf

Czujnik indukcyjny NBB20-U1-A0

Akcesoria

V1-M20-80 Gniazda, M12/M20, wersja z tworzywa sztucznego
i MHW 01 Modularne uchwyty montazowe

MH 04-2681F Element mocujacy do VariKont, +U1+ i +U9*
¢$%4
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