Snimag, induktivni

PFfima nastavbova montaz
na normované pohony
Kompaktni a stabilni skFifi
Fixni sefizeni

Splnuje smérnici EU o
strojnich zafizenich

ce

VSeobecné udaje
Funkce spinaciho prvku
Spinaci vzdalenost s,
Montéaz
Polarita vystupu
Pracovni rozsah s,
Redukéni soucinitel ra
Redukeni soucinitel rg,
Redukéni soucinitel rperez ocel voa
Redukéni soucinitel roce si37
Charakteristické hodnoty
Provozni napéti Ug
Spinaci frekvence f
Hystereze H
Ochrana proti pfepdlovani
Ochrana proti zkratu
Ubytek napéti Uy
Provozni proud I
Zbytkovy proud I,
Indikace spinaciho stavu
Mezni hodnoty
Utahovaci moment upeviiovacich $roubt
Soulad s normami

Podle normy o elektromagnetické kompatibilite

Normy
Podminky okolniho prostiedi
Teplota okolniho prostfedi
Mechanické parametry
Pfipojeni (na strané systému)
Prirez zily vodiCe (na strané systému)
Material pouzdra
Celni plocha
Stuperi kryti
Vseobecné informace
Pouziti v prostoru s nebezpec¢im vybuchu
Kategorie
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DC dvojity spinaci kontakt

3 mm

nastavbova montaz je mozna v jedné roviné
DC

0..243 mm

0,5

0,4

1

1,1

6..60V

0...500 Hz

typicky 5 %

snasejici prepdlovani

ne

<6V

4 ...100 mA

0 ... 1 mA typicky 0,7 mA
LED dioda, Zluta

0,4 Nm

IEC / EN 60947-5-2:2004
IEC / EN 60947-5-2:2004

-25...70 °C (248 ... 343 K)

Svorky tazné pruziny klece
1,5/2,5 mm? pruzny/tuhy-pevny
Polybutyltereftalat
Polybutyltereftalat

IP65

viz navod k provozu
3D

Primerené zmeny na zéklade technickych vylep$eni jsou vyhrazeny.

NBN3-F31K-Z8-3D
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Snimag, induktivni

ATEX 3D
Navod k provozu

Kategorie pfistroje 3D

Soulad se smérnicemi
Soulad s normami

Oznaceni CE

Oznacéeni nevybusného provedeni (Ex)

V8eobecné

Instalace, uvedeni do provozu

Udrzba

2Zvlastni podminky
Maximalni zatézovaci proud |

Maximalni provozni napéti Ugnax

Maximalni otepleni

pfi Ugmax=60 V, [.=100 mA
pfi Ugmax=60 V, [.=50 mA
pfi Ugmax=60 V, I.=25 mA
Ochrana pfed nebezpec¢im ohrozeni mechanickymi vlivy

PFipojky pro externi vodice

Zavedeni pfivodniho kabelu

Primerené zmeny na zéklade technickych vylepSeni jsou vyhrazeny.

NBN3-F31K-Z8-3D

Elektrické provozni prostiedky pro oblasti ohrozené nebezpecim vybuchu

k pouziti v oblastech ohrozenych nebezpecim vybuchu obsahujicich nevodivy
nehoflavy prach

94/9/EG

EN 50281-1-1
Ochrana zapouzdfenim
Pouziti je omezeno nasledujicimi podminkami

ce

& 113D 1P65 T 93 °C X

Provozni prostfedek je tfeba provozovat v souladu s udaji v katalogovém listu
technickych parametrd a v souladu s timto navodem k provozu.

Udaje uvedené v katalogovém listu jsou omezeny timto navodem k provozu! Je
nutno dodrzovat zvlastni podminky!

Je nutno respektovat pfislusné zakony popf. smérnice a normy, jez se tykaji
pouziti resp. planovaného ucelu nasazeni.

U provoznich prostiedki, které jsou provozovany v oblastech ohrozenych
nebezpec¢im vybuchu, nesmi byt provadéna zadna zména a Uprava.
Opravy téchto provoznich prostfedkl nejsou mozné.

Maximalné pFipustny zatéZovaci proud je omezen na hodnoty odpovidajici
nasledujicimu seznamu.

VysSi zatéZovaci proudy a zatéZovaci zkratovy proud nejsou pfipustné.
Maximalné pfipustné provozni napéti Ug,x j& 0mezeno na hodnoty
odpovidajici nasledujicimu seznamu, tolerance nejsou pfipustné

v zavislosti na zatéZovacim proudu I a maximalnim provoznim napéti Ugpax.
Udaje Ize nalézt v nasledujicim seznamu. V oznaéeni nevybusného provedeni
(Ex) provozniho prostfedku je uvedena maximalni teplota povrchu pfi maximalni
teploté okolniho prostfedi.

23°C
15°C
11°C
Snima¢ nesmi byt mechanicky po$kozen.

Napajeci vedeni nesmi byt oddéleno pod napétim!
Svorkové napojeni: minimalni prifez vodici: 0,5 mm2, maximalni prafez vodici:

2,5 mm?2.

U zavadéci prachodky kabelu musi byt zajisténo tahové odlehceni a ochrana
proti zkrouceni.

Je nutno zajistit stupen kryti dle EN 60529 uvedeny v katalogovém listu
technickych parametrd. Zavadéci kabelova prichodka musi byt v takovém
provedeni, aby Zadné ostré hrany nemohly po$kodit kabel a aby stuperi
ochrany/kryti snimace nebyl negativné ovlivnén. Zavadéci prachodka musi byt
v souladu s pfislu$nou evropskou normou pro zavadéci prachodky
pramyslovych kabell a vedeni. Kromé toho v pfipadé ohebnych kabell museji
mit zavadéci kabelové prichodky zaobleni v Ghlu minimalné 75° a s polomérem
(R), ktery je alespori ¢tvrtinou praméru kabelu maximalné pfipustného pro
kabelovou prachodku, ale nemusi byt vétsi nez 3 mm.
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