Givare, induktiv
NEB8-12GM50-E2-V1

m Utokat kénselavstand
m 8 mm nastan i plan
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Allménna specifikationer
Véxlingsfunktion

K

Normalt 6ppen (NO)

Utgangstyp PNP

Kéanselavstand Sn 8 mm

Installation nastan i samma plan
Utgangs typ DC

Garanterat kanselavstand Sa 0...6,48 mm
Reduktionsfaktor r 0,3
Reduktionsfaktor rg, 0,25
Reduktionsfaktor rq 4301 0,7
Reduktionsfaktor rsis7 1

Anslutnings satt 3-tradig

Specifikationer
Installationsforhallanden
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Givare, induktiv

NEB8-12GM50-E2-V1

Tekniska data

A

B

C

F
Arbetsspanning Us
Kopplingsfrekvens f
Hysteres H
Polaritetsskydd
Kortslutningsskydd
Spéanningsfall Uqg
Arbetsstrom I
Lackstrom Il
Tomgangsstrom lo

Funktions indikering
Specifikation funktionell sékerhet

MTTFy4

Livslangd (Ty)

Feldetekteringsformaga (DC)
Norm- och riktlinjekonformitet

Standardéverensstammelse

Standarder

Godkéannanden och certifikat
UL-godkannande
CSA-godkénnande
CCC-godkannande

Omgivningsférhallande
Omgivningstemperatur
Mekaniska specifikationer
Anslutnings typ
Kapslingsmaterial
Avkannings yta
Skyddsklass
Skyddsklass
Stomme
Atdragningsmoment

2mm

14 mm

24 mm

46 mm

10..30V

0...400 Hz

<10%

Skyddad mot felaktig polaritet
ja

<2V

0...200 mA

0...0,1 mAtyp. 0,1 pAvid 25 °C
<10 mA

LED, gul

602 a
20a
0%

EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007

cULus Listed, General Purpose
cCSAus Listed, General Purpose

Produkter, vars max. driftspanning ar <36 V, kraver inget godkannande och har darfér
ingen CCC-markning.

-25...70°C (-13 ... 158 °F)

Kontakt M12 x 1, 4-polig

massing, forkromad

PBT

P67

Il

349

0... 10 Nm (6 Nm for de férsta 10 mm av ganglangd)
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Givare, induktiv NEB8-12GM50-E2-V1

Anslutningstilldelning
1

2@4

3

Trad farger enligt EN 60947-5-2
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Installation

Metallfritt omrade
Aktiv yta

Hallare

Tillbehor

ig BF 12 Faste, 12 mm

V1-G-2M-PUR Kabel med honkontakt med en ande, M12, rak, A-kodad, 4 stift, PUR-kabel, gra
s

V1-W-2M-PUR Kabel med honkontakt med en ande, M12, vinklad, A-kodad, 4 stift, PUR-kabel, gra

&
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