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Referencia de pedido
VMCI-2+PE

Conector de valvula, forma C (ind.),

confeccionable

Caracteristicas

¢ Salida de cable seleccionable me-
diante elemento giratorio

Dimensiones
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Datos técnicos
Datos generales
N© de polos 2+PE
Conexion 1 Clavija de valvula industrial
Tipo 1 angulado
Datos eléctricos
Tensién de trabajo Ug 250 V CA/CC
Corriente de trabajo max. 6 A
Resistencia de transito <15 mQ

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente
Grado de ensuciamiento

Datos mecanicos
Tipo de proteccién
Conexién

Material
Contactos
Superficie de contacto
Pinza
Cable
Diametro del revestimiento

Conexion eléctrica

Se reserva el derecho a realizar cambios oportunos que supongan mejoras técnicas.

-20 ... 120 °C (253 ... 393 K)
3

IP65

Conector de valvula Forma C (Ind.)

Terminales roscados para max. 0,75 mm?
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