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Czujnik indukcyjny
NJ10-30GM50-A2-V1

m Obudowa ze stali nierdzewnej
m 10 mm zabudowany
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Wymiary
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M12x 1

Dane techniczne

Dane ogélne
Funkcja przetgczania dopetn.
Rodzaj wyjscia PNP
Nominalny zasieg dziatania Sn 10 mm
Instalacja zabudowany
Polaryzacja wyjzciowa DC
Zapewniony dystans dziatania Sa 0..8,1mm
Rzeczywisty dystans dziatania Sy 9...11 mmtyp. 10 mm
Wspétczynnik redukcyjny ra 0,2
Wspotczynnik redukeyjny rey 0,15
Wspétczynnik redukeyjny rq 4301 0,6
Rodzaj wyjzcia 4-przewodowy
Parametry
Napiecie robocze Us 10...60V
Czestotliwos$¢ przetgczania f 0...300 Hz
histereza H typ.5 %
Ochrona przed ztg polaryzacja ochrona przed odwrotng polaryzacja
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Czujnik indukcyjny

NJ10-30GM50-A2-V1

Dane techniczne

Ochrona przed zwarciem

spadek napiecia

Prad roboczy

Prad jatowy

Wskaznik stanu przetaczenia
Parametry bezpieczernstwa funkcjonalnego

MTTFy

Okres uzytkowania (Tw)

Stopien pokrycia diagnostycznego (DC)
Zgodnos$¢é norm i dyrektyw

Zgodnos$¢ z normami

Normy

Zezwolenia i certyfikaty
Atest UL
Certyfikat CCC

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia

Specyfikacja mechaniczna
Rodzaj ztgcza
Materiat obudowy
Powierzchnia pomiarowa
Stopien ochrony

pulsujaca

<3V

0...400 mA

<15mA

Wielokierunkowa dioda, z tytu

1190 a
20a
0%

EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007

cULus Listed, General Purpose
Posiada certyfikat China Compulsory Certification (CCC)

-25..70°C (-13 ... 158 °F)

Ztacze wtykowe M12 x 1, 4-pin
Stal szlachetna 1.4305 / AISI 303
PBT
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Przypisanie potaczenia
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Drut kolory wg EN 60947-5-2
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