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Relaisbaustein
KFD0-RSH-1.4S.PS2

1-kanaliger Signaltrenner
24V DC-Versorgung (schleifengespeist)
Logikeingang 20 V DC ... 26,5 V DC, ungepolt

Sicherheitsrelaiskontaktausgang fur sicherheitsgerichtetes An-
und Abschalten

Immun gegen Testpulse
Bis SIL 3 gemaf IEC/EN 61508

CE€& SIL3

Dieser Signaltrenner ist flir das sicherheitsgerichtete Schalten eines Lastkreises geeignet. Das Gerat trennt Lastkreise bis 230 V von der 24 V-
Steuerungsebene.

Das sicherheitsgerichtete Anschalten (ETS, Energized to Safe) ist mit Ausgang | bei Anwendungen bis SIL3 zulassig. Das sicherheitsgerichtete
Abschalten (DTS, De-energized to Safe) ist mit Ausgang Il bei Anwendungen bis SIL3 zuldssig. Zusatzlich ist ein allpoliges Abschalten (DPS,
Dual Pole Switching) durch die Kombination von Ausgang | und Il méglich.

Die vorhandenen Relais sind diversitar ausgefiihrt und wirken gemeinsam auf den jeweiligen Schaltausgang. Fir den Test dieser Relais stehen
die Klemmen 10, 11 und 12 zur Verfugung. Der Testbetrieb wird liber LEDs gema3 NAMUR NE44 angezeigt.

Die Ausgénge sind sicher galvanisch vom Eingang getrennt. Ausgang Il ist je nach gewéhlter Klemme mit einer Schmelzsicherung gegen
KontaktverschweiBen geschiitzt.

Anwendung

Dieses Gerét ist zu folgenden Steuerungen kompatibel:
« Yokogawa-ProSafe-DO-Karten SDV531, SDV541

« Honeywell-DO-Karte SDO-0824
Kompatibilitatspriifung zu anderen DCS- /ESD-Systemen auf Nachfrage.
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Technische Daten

Allgemeine Daten

Signaltyp Bindrausgang
Kenndaten funktionale Sicherheit

Sicherheits-Integritatslevel (SIL) SIL3

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen®.
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Technische Daten

Versorgung
Bemessungsspannung

Verlustleistung
Leistungsaufnahme
Eingang
Anschlussseite
Anschluss
Puls-/Pausenverhaltnis
Testeingang
Signalpegel

Bemessungsstrom
Ausgang

Anschlussseite

Anschluss

Kontaktbelastung
Mindestschaltstrom
Anzugs-/Abfallverzégerung
Mechanische Lebensdauer
Sicherungsnennstrom

Ubertragungseigenschaften
Schaltfrequenz
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgang
Ausgang/Ausgang
Anzeigen/Einstellungen
Anzeigeelemente
Beschriftung
Richtlinienkonformitét
Elektromagnetische Vertraglichkeit
Richtlinie 2014/30/EU
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EU
Konformitéat
Elektromagnetische Vertraglichkeit
Schutzart
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur

Mechanische Daten
Schutzart
Anschluss
Masse
Abmessungen
Befestigung

U

0-Signal: -3 ... 3V DC, schleifengespeist
1-Signal: 20 ... 26,5 V DC , schleifengespeist

<15W
<15W

Steuerungsseite

Eingang Klemmen 7, 8 ; Prifeingang Klemmen 10, 11, 12
min. 20 ms / min. 20 ms

siehe Handbuch Funktionale Sicherheit

0-Signal: -3...3V DC
1-Signal: 20 ... 26,5 V

45 ...50 mA

Feldseite

Ausgang | (ETS): Klemmen 2, 3
Ausgang Il (DTS): Klemmen 4, 5, 6
Ausgang | und Il (DPS): Klemmen 2, 3, 4,5, 6

253V AC/5 A/cos ¢ 0,7; 30 V DC/5 A ohmsche Last
2mA/24V DC

ca.10ms/ca.5ms

5 x 106 Schaltspiele

2,5 A(max.5A)
empfohlene maximale Auslastung der Sicherung: 80 %

<10Hz

verstarkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Vg
verstarkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Vg

LEDs
Platz fir Beschriftung auf der Frontseite

EN 61326-1:2013 (Industriebereiche)

EN 61010-1:2010

NE 21:2012
IEC 60529:2013

-20...60°C (-4 ... 140 °F)
Beachten Sie den durch Reduktion eingeschréankten Temperaturbereich, siehe
Abschnitt Reduktion.

1P20

Schraubklemmen

ca. 100 g

20x 119x 115 mm (B x H x T) , Gehausetyp B2
auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001

Daten fiir den Einsatz in Verbindung mit explosionsgeféhrdeten Bereichen

Zertifikat
Kennzeichnung

Ausgang
Kontaktbelastung

Richtlinienkonformitéat

PF 15 CERT 3844 X
& Il 3G Ex nA nC IIC T4 Gc [Geréat in Zone 2]

50 VAC/4 A; 30 V DC/4 A , siehe Reduktionskurven flir Zone 2

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen®.
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Technische Daten

Richtlinie 2014/34/EU EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-15:2010
Allgemeine Informationen

Ergénzende Informationen Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitatserklarungen,
Betriebsanleitungen und Handbliicher. Diese Informationen finden Sie unter
www.pepperl-fuchs.com.
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Passende Systemkomponenten

=

K-DUCT-GY Profilschiene, Verdrahtungskamm Feldseite, grau

KF-ST-5GN Klemmenblock fur KF-Module, 3-polige Schraubklemme, griin

KF-CP Kodierstifte rot, Verpackungseinheit 20 x 6

iy
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Reduktion
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abgesichert 5 AT ————— nicht abgesichert
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Reduktion fiir Zone-2-Anwendung
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Ohmsche Last DC
- - — - Ohmsche Last AC
1 max. 10° Schaltspiele
2 max. 3 x 10* Schaltspiele
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