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Câble de raccordement VAZ-PK-FK-0,2M-V1-W

1Allemagne : +49 621 776-1111Groupe Pepperl+Fuchs
fa-info@pepperl-fuchs.com

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

www.pepperl-fuchs.com
États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Marque de commande
VAZ-PK-FK-0,2M-V1-W
Câble d'adaptateur du G10-module vers 
la console de programmation portable

Raccordement électrique

Caractéristiques techniques
Conditions environnantes

Température ambiante -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques

Section des fils Fil extra fin en cuivre recouvert d'étain, de classe 6 conformé-
ment à la norme DIN VDE 0295
section transversale de 1,5 mm2

Mode de protection IP20
Raccordement Câble plat d'AS-Interface : méthode de perçage de câble

Connecteur : M12 x 1 (V1) 

Câble  
Couleur couleur jaune (similaire à RAL 1012)

Masse 38 g
conformité de normes et de directives 

Conformité aux normes  
Mode de protection EN 60529:2000

Indication
Manipulation :
Connecter le câble à l'unité portative AS-Interface au niveau de la fiche M12.
Insérer le câble plat portant la marque dans le boîtier de raccordement G10.
Modifier l'adresse ou les paramètres à l'aide de notre unité portative.
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