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Referencia de pedido

V3-WM

Conector hembra para cables, M8, 3
polos, confeccionable

Caracteristicas

e Conexion soldada

¢ Contactos dorados

Dimensiones

28

Q12
M8 x 1

Datos técnicos

Datos generales
N¢ de polos
Conexion 1
Tipo 1
Rosca 1
Datos eléctricos
Tension de trabajo
Corriente de trabajo
Resistencia de transito
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente
Grado de ensuciamiento
Datos mecanicos
Tipo de proteccion
Conexion

Material
Contactos
Superficie de contacto
Pinza
Contratuerca
Cable
Diametro del revestimiento
Combustibilidad
Portador de contactos

Conexion eléctrica

Se reserva el derecho a realizar cambios oportunos que supongan mejoras técnicas
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~23

Conector hembra

angulado
M8

Us  méx. 60V CA/CC

max. 4 A
<3mQ

-25...85°C (-13 ... 185 °F)

3

P67

1 x conector hembra M8, acodado
Conexion de soldadura para un maximo de 0,25tmm?

CuSn
Au
PA, negro

Fundicion a presion de cinc

3,5...5mm
UL 94 HB
4
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