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Czujnik indukcyjny

NRN6-8GH40-E2-V1

6 mm niezabudowany
Wspétczynnik redukeyjny = 1
Odpornos¢ na pole magnetyczne
Obudowa ze stali nierdzewnej
Zgodnos¢ z normami FDA
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Dane techniczne

Dane ogélne
Funkcja przetgczania
Rodzaj wyjscia
Nominalny zasieg dziatania
Instalacja
Polaryzacja wyjzciowa
Zapewniony dystans dziatania
Wspotczynnik redukeyjny ra
Wspotczynnik redukeyjny rey
Wspotczynnik redukeyjny ry 4301
Wspotczynnik redukeyjny rsizz
Rodzaj wyjzcia

Parametry
Napiecie robocze
Czestotliwos¢ przetgczania
histereza
Ochrona przed ztg polaryzacja

Normalnie otwarte (NO)
PNP

Sh 6 mm

niezabudowany
DC

Sa 0...4,86 mm

1
1
1
1
3-przewodowy

Us 10..30VDC

f 0...2500 Hz

H typ. 5 %
ochrona przed odwrotng polaryzacja

Patrz ,Uwagi ogéine dotyczgce informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Grupa Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

Niemcy: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
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Czujnik indukcyjny

NRN6-8GH40-E2-V1

Dane techniczne

Ochrona przed zwarciem

spadek napiecia

Prad roboczy

Prad resztkowy

Prad jatowy

State pole magnetyczne

Zmienne pole magnetyczne

Wskaznik stanu przetgczenia
Parametry bezpieczernstwa funkcjonalnego

MTTFq4

Okres uzytkowania (Ty)

Stopien pokrycia diagnostycznego (DC)
Zgodnos¢ norm i dyrektyw

Zgodnos¢ z normami

Normy

Zezwolenia i certyfikaty
Atest UL
Certyfikat CCC

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia
Temperatura przechowywania

Specyfikacja mechaniczna
Rodzaj ztgcza
Materiat obudowy

Powierzchnia pomiarowa
Stopien ochrony

pulsujaca

<2V

0...200 mA

0...0,5mAtyp. 0,1 pA przy temp. 25°C
<15mA

200 mT

200 mT

Wielokierunkowa dioda, zétta

1010,5a
20a
0%

EN 60947-5-2:2007

EN 60947-5-2/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007

IEC 60947-5-2 AMD 1:2012

cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source

Produkty, dla ktérych maksymalne napigcie robocze nie przekracza 36 V, nie
wymagaja certyfikacji, a zatem nie sg opatrzone znakiem CCC.

25 ...85°C (-13 ... 185 °F)
-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)

Ztacze wtykowe M12 x 1, 3-pin
Stal nierdzewna 1.4404 / AISI 316L
LCP, (zgodne z FDA)
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Patrz ,Uwagi ogéine dotyczgce informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

Grupa Pepperl+Fuchs USA: +1 330 486 0001
www.pepperl-fuchs.com fa-info@us.pepperl-fuchs.com
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Czujnik indukeyjny NRN6-8GH40-E2-V1

Drut kolory wg EN 60947-5-2

1 BN
3 BU
4 BK

Akcesoria

- V1-W-2M-PUR Jednostronny komplet przytaczeniowy zenski, ztagcze M12 katowe z kodowaniem A, 4-stykowe, kabel
Q PUR szary
--> V1-G-2M-PUR Jednostronny komplet przytaczeniowy zenski, ztagcze M12 proste z kodowaniem A, 4-stykowe, kabel
PUR szary

% BF 8 Kotnierz montazowy, 8 mm
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