Rozméry

6.5
D&
s
7.9

2+0.1
J )
<
< :
< o2
C € ‘_ :
<s P® c us [
othE t \! i\
Objednaci nazev L 4.2
SJ2-N-Y239024
Technicka data
Verze ATEX
VSeobecné specifikace
. Funkce spinaciho prvku NAMUR rozpinaci kontakt
Vlastnosti Svétla Sitka drazkylvyiezu 2mm
« Komfortni fada ul(c;:tk;kia ponoreni (na boéni strané) 5...7 typ. 6 mm
¢ 2 mm Svétla Sirka dréiky Polarita vystupu NAMUR
ComTTy Charakteristické hodnoty
Pripojeni Jmenovité napéti U, 8V
Provozni napéti Ug 5..25V
Spinaci frekvence f 0 ... 5000 Hz
BN Spotreba proudu
— L+ Nedoslo k detekci méfici desky >3 mA
Probéhla detekce méfici desky <1mA
@ BU Okolni podminky
L L- Teplota okoli -25...100 °C (-13 ... 212 °F)
Mechanické specifikace
Typ pfipojeni Lanko LIFYW , 500 mm
Prafez Zily vodice 0,06 mm?
Material pouzdra Polybutyltereftalat
T¥ida ochrany P67
VSeobecné informace
PouZziti v prostoru s nebezpec¢im vybuchu viz navod k provozu
Kategorie 1G; 2G
Shoda s normami a smérnicemi
Soulad s normami
NAMUR EN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Normy EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Schvaleni a certifkaty
Schvaleni UL cULus Listed, General Purpose
Schvaleni CSA cCSAus Listed, General Purpose
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ATEX 1G
Navod k provozu

Kategorie pristroje 1G
Soulad se smérnicemi
Soulad s normami
Oznaceni CE

Oznaceni nevybusného provedeni (Ex)

Osvédceni ES o zkouSce typového vzoru
Pfifazeny typ

Efektivni vnitfni kapacita C;

Efektivni vnitfni induk&nost L;

VSeobecné

Nejvys$si pfipustna teplota okolniho prostfedi

Instalace, uvedeni do provozu

Udrzba

Zvlastni podminky

Ochrana pred nebezpe¢im ohrozeni mechanickymi vlivy

Ptimérené zmény na zakladé technického pokroku jsou vyhrazeny

Elektrické provozni prostiedky pro oblasti ohrozené nebezpecim vybuchu

k pouziti v oblastech ohrozenych nebezpeéim vybuchu obsahujicich plyn, paru,
rozprasenou mihu

94/9/EG

EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007, EN 60079-26:2007
Stuperi ochrany proti zapalu typickou vlastni bezpeénosti
PouZiti je omezeno nasledujicimi podminkami

C€o102
&) 111G Exia IIC T6 Ga

PTB 99 ATEX 2219 X

SJ2-N...

<30 nF ; Je brana v Uvahu délka kabelu 10 m.
<100 pH ; Je bréna v tvahu délka kabelu 10 m.

Provozni prostfedek je tfeba provozovat v souladu s Udaji v katalogovém listu
technickych parametrd a v souladu s timto navodem k provozu. Je nutno
respektovat EU osvédcni o typové zkousce konstrukéniho vzoru. Je nutno
dodrzovat zvlastni podminky!

Rozsahy teplot v zavislosti na teplotni tfidé Ize nalézt v EU osvédceni o typové
zkousce konstrukéniho vzoru.

Pozor: Pouzijte tabulku teplot pro kategorii 1!!! 20 % snizeni hodnoty dle EN
1127-1:2007 bylo v tabulce teplot pro kategorii 1 jiz provedeno.

Je nutno respektovat pfislusné zakony popf. smérnice a normy, jez se tykaji
pouziti resp. planovaného ucelu nasazeni.

Charakteristicka vlastni bezpe¢nost je zajisténa pouze ve spoleéném zapojeni s
odpovidajicim zptsobem pfifazenym provoznim prostfedkem a podle prikaz-
ného dokladu typické vlastni bezpeénosti.

PFifazeny provozni prostfedek musi splfiovat poZzadavky kategorie ia.

S ohledem na mozna nebezpeci zapalu, jez v systému vyrovnani potencialu
uzeménim mohou vznikat na zakladé chyb a/nebo prechodovych proudu, je
tfeba davat pfednost galvanickému oddéleni napajeciho a signalového proudo-
vého obvodu. Pfifazené provozni prostfedky bez galvanického oddéleni sméji
byt pouzity jen tehdy, jsou-li dodrzeny odpovidajici pozadavky ve smyslu IEC
60079-14.

U provoznich prostiedkd, které jsou provozovany v oblastech ohrozenych
nebezpec€im vybuchu, nesmi byt provadéna zadna zména a Uprava.
Opravy téchto provoznich prostfedkl nejsou mozné.

PFi pouziti v rozsahu teplot pod -20°C je nutno snima¢ chranit pred G¢inky
narazu jeho vestavénim do doplrikového krytu.
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ATEX 2G
Navod k provozu

Kategorie pfistroje 2G

Soulad se smérnicemi

Soulad s normami

Oznaceni CE

Oznaceni nevybusného provedeni (Ex)

Osvédceni ES o zkouSce typového vzoru
Pfifazeny typ

Efektivni vnitfni kapacita C;

Efektivni vnitfni induk&nost L;

VSeobecné

Instalace, uvedeni do provozu

Udrzba

2Zvlastni podminky

Ochrana pfed nebezpec¢im ohrozeni mechanickymi vlivy

Elektrické provozni prostredky pro oblasti ohrozené nebezpecim vybuchu

k pouziti v oblastech ohrozenych nebezpecim vybuchu obsahujicich plyn, paru,
rozprasenou mlhu

94/9/EG
EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007

Stuperi ochrany proti zapalu typickou vlastni bezpeénosti
Pouziti je omezeno nasledujicimi podminkami

C€o102
&) 111G Exia IIC T6 Ga

PTB 99 ATEX 2219 X

SJ2-N...

<30 nF ; Je brana v ivahu délka kabelu 10 m.
<100 uH ; Je brana v tvahu délka kabelu 10 m.

Provozni prostfedek je tfeba provozovat v souladu s udaji v katalogovém listu
technickych parametrl a v souladu s timto navodem k provozu. Je nutno
respektovat EU osvédéni o typové zkousSce konstrukéniho vzoru. Je nutno
dodrzZovat zvlastni podminky!

Rozsahy teplot v zavislosti na teplotni tfidé Ize nalézt v EU osvédéeni o typové
zkous$ce konstrukéniho vzoru.

Je nutno respektovat pfislusné zakony popf. smérnice a normy, jez se tykaji
pouziti resp. planovaného Ucelu nasazeni. Charakteristicka vlastni bezpec¢nost
je zajisténa pouze ve spoleéném zapojeni s odpovidajicim zplisobem pfifa-
zenym provoznim prostfedkem a podle prikazného dokladu typické vlastni bez-
pecnosti.

U provoznich prostiedk, které jsou provozovany v oblastech ohrozenych
nebezpec¢im vybuchu, nesmi byt provadéna zadna zména a Gprava.
Opravy téchto provoznich prostfedkll nejsou mozné.

P¥i pouziti v rozsahu teplot pod -20°C je nutno snimac chranit pred uc¢inky
narazu jeho vestavénim do doplfikového krytu.

Piiméfené zmény na zakladé technického pokroku jsou vyhrazeny
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