Data publikaciji: 2022-05-23 Data wydania: 2022-05-23 : 240158_pol.pdf

Czujnik indukcyjny
NBN7-12GM50-E2-M

7 mm niezabudowany
Zwiekszony zakres temperaturowy -40 ... +85 °C
Zwigkszona odpornosé na zaktécenia 100 V/m

Certyfikat typu E1
Podwyzszona szczelnozé, stopien ochrony IP68 / IP69K
Wysoka odpornos¢ na wstrzgsy i wibracje
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Dane techniczne

Dane ogélne
Funkcja przetgczania
Rodzaj wyjscia
Nominalny zasieg dziatania
Instalacja
Polaryzacja wyjzciowa
Zapewniony dystans dziatania
Wspotczynnik redukeyjny ra
Wspotczynnik redukeyjny rey
Wspotczynnik redukeyjny ry 4301
Wspdtczynnik redukeyjny rus
Rodzaj wyjzcia

Parametry
Napiecie robocze
Czestotliwos$¢ przetgczania
histereza
Ochrona przed ztg polaryzacja

Patrz ,Uwagi ogéine dotyczgce informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
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Czujnik indukcyjny NBN7-12GM50-E2-M

Dane techniczne

Ochrona przed zwarciem pulsujaca

Ochrona indukcyjna tak

Redukcja impulsu wigczania tak

spadek napiecia Uqg <2V

Znamionowe napiecie izolaciji Ugis 60V

Prad roboczy I 0...200 mA

Prad resztkowy I 0...0,5mAtyp. 0,1 pA przy temp. 25°C
Prad jatowy lo <7mA

Opoznienie przed udostepnieniem t <200 ms

Wskaznik stanu przetgczenia Zétta dioda

Parametry bezpieczenstwa funkcjonalnego

MTTFy 1006 a
Okres uzytkowania (Ty) 20a
Stopien pokrycia diagnostycznego (DC) 0%

Zgodnos$¢ norm i dyrektyw
Zgodnos$¢ z normami

Normy EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012

Zezwolenia i certyfikaty

Atest UL cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Certyfikat CSA cCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Certyfikat CCC Posiada certyfikat China Compulsory Certification (CCC)
E1 Typ zgodnozci 10R-04
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia -40...85°C (-40 ... 185 °F)
Temperatura przechowywania -40 ...85°C (-40 ... 185 °F)
Specyfikacja mechaniczna
Rodzaj ztgcza przewéd PUR, 2 m
Przekroj kabla 3x0,75 mm?
Materiat obudowy Mosigdz, niklowany
Powierzchnia pomiarowa PBT
Stopien ochrony IP68 / IP69K
przewdd
Srednica kabli 6 mm + 0,2 mm
Promien zgiecia > 6 x $rednica przewodu
Masa 120 g
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Czujnik indukeyjny NBN7-12GM50-E2-M

Cechy techniczne

Odporno$¢ na zaktécenia zgodna z normag DIN ISO
11452-2: 100 V/m
Zakres czestotliwosci od 20 MHz do 2 GHz

Wielkosci zaktocen spowodowane przewodzeniem
zgodne z normg ISO 7637-2:

Impuls 1 2a 2b 3a 3b 4 5
Stopien

doktadnosci e neoneoneonm
Kryterium

awaryjnosci C A C A A A B
EN 61000-4-2: CD:8kV/ AD:15kV
Stopien doktadnosci IV v

EN 61000-4-3: 30 V/m (80...2500 MHz)
Stopien doktadnosci IV

EN 61000-4-4: 2kV

Stopien doktadnosci Il

EN 61000-4-6: 10V (0,01...80 MHz)

Stopien doktadnosci Il

EN 55011: Klasa A
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