
Détecteur capacitif
CCB10-30GS55-N1
< 10 mm, noyable
< La portée peut varier considérablement en fonction de la position

du potentiomètre de réglage.

   
Dimensions
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Données techniques

Caractéristiques générales
Fonction de commutation Normalement ouvert (NO)
Type de sortie NAMUR
Portée nominale sn 10 mm
Montage noyable
Type de sortie 2 fils

Valeurs caractéristiques
Conditions de montage

A 0 mm
B 0 mm
C 20 mm
F 60 mm

Tension assignée d'emploi Uo 8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Tension d'emploi UB 5 ... 15 V
Fréquence de commutation f 0 ... 50 Hz
Protection contre l'inversion de polarité protégé
Consommation en courant
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Données techniques

Cible de mesure non détectée ≤ 1,5 mA
Cible de mesure détectée ≥ 2,5 mA

Visualisation de l'état de commutation LED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle

MTTFd 1134 a
Durée de mission (TM) 20 a
Couverture du diagnostic (DC) 0 %

conformité de normes et de directives 
Conformité aux normes

NAMUR EN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999

Normes EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012

Agréments et certificats
Certification ATEX

Niveau de protection d'équipement Ga BVS 13 ATEX E 074 X
Niveau de protection d'équipement Da BVS 13 ATEX E 074 X

Certification ETL cETLus
Conditions environnantes

Température ambiante -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques

Type de raccordement câble PUR , 2 m
Section des fils 0,75 mm2

Matériau du boîtier Acier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensible PTFE
Degré de protection IP67

Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosion voir mode d'emploi

Connexion

BN
L+

L-
BU

Installation

C
A

B F

espace sans métaux

face sensible

support
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Accessoires

BF 30 bride de fixation, 30 mm
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