Sensor indutivo
NRB5-18GM50-E2-C-V1
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Funcéo de comutacao

Normalmente aberto (NA)

Tipo de saida PNP

Intervalo de comutagao Sn 5mm

Montagem nivelado

Polaridade de saida DC

Intervalo seguro de comutacéao Sa 0...4,05mm

Factor de reducéo ry 1

Factor de redugéo r¢, 1

Factor de reducao rq 4301 1

Factor de reducao rgis7 1

Tipo de saida de 3 fios
Dados caracteristicos

Tensao de funcionamento U 10...30V DC

Frequéncia de comutagao f 0...600 Hz

Histerese H tipo 5 %

Proteccéo contra as inversdes da polaridade

proteccdo contra polaridade inversa

Consulte as "Notas Gerais sobre as informagées de produto da Pepperl+Fuchs".
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Sensor indutivo NRB5-18GM50-E2-C-V1

Dados técnicos

Protecgéo contra curto-circuito ciclico

Queda de tensao Uqg <2V

Tesao de isolamento de medi¢ao Uss 60V

Corrente de funcionamento I 0...200 mA

Corrente residual I 0...0,5 mA tipo 0,1 pA com 25 °C
Corrente reactiva lo <14 mA

Retardamento de prontidao {ky max. 15 ms

Campo magnético de corrente continua B 200 mT

Campo magnético alternativo B 200 mT

Indicagéo do estado de comutagéao LED multiorificios, amarelo

Caracteristicas da seguranla funcional

MTTFg4 1393 a
Vida util (Ty) 20a
Grau de cobertura do diagnéstico (GCD) 0%

Conformidade de directivas e normas
Conformidade-padréao

Padrées EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012

Autorizacoes certificados
Classe de proteccao 1l

Teséao de isolamento de medicao Ui 60V
Resisténcia de tens&o transitoria de Ump 800V
medicao
Autorizagdo UL cULus Listed, General Purpose

Class 2 Power Source

Autorizagdo CCC Produtos com tensao de operacdo maxima de <36 ndo necessitam de aprovagao, por
este motivo ndo apresentam identificacao CCC.

Condicoes ambiente

Temperatura ambiente -25...70°C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de armazenamento -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Dados mecéanicos
Tipo de saida Plugue do conector M12 x 1, 4 pinos
Material da caixa Latao, revestido de PTFE
Superficie frotal PPS
Grau de protecgé@o P67
Massa 43¢
Informacoes gerais
Material fornecido Entrega com duas mées com engrenagem de bloqueio
—1-)— L+
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Consulte as "Notas Gerais sobre as informagées de produto da Pepperl+Fuchs".

Grupo Pepperl+Fuchs EUA.: +1 330 486 0001 Alemanha: +49 621 776 1111 Singapura: +65 6779 9091 E
www.pepperl-fuchs.com fa-info@us.pepperl-fuchs.com fa-info@de.pepperl-fuchs.com fa-info@sg.pepperl-fuchs.com PEPPERL"'FUCHS 2




Data de publicagdo: 2022-05-18 Data de emissao: 2022-05-18 : 264608_por.pdf

Sensor indutivo NRB5-18GM50-E2-C-V1

Atribuicao de conexao

Fios cores de acordo com a EN 60947-5-2
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Acessorios

>~ BF 18 Flange de montagem, 18 mm
_> V1-G-OR2M-POC Conjunto de cabos fémea com extremidade Unica M12 reto com codificagéo A, 4 pinos, cabo POC
laranja resistente a formacao de cordao de solda, adequado para aplicagoes roboticas, resistente a
g/\ torcéo, resistente a 6leo, intertravado molecularmente

Consulte as "Notas Gerais sobre as informagées de produto da Pepperl+Fuchs".
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