
Détecteur inductif
NBB0,6-5GS20-E2
< 0,6 mm, noyable
< boîtier acier inox
< Fonction de commutation avec alarme de stabilité
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Données techniques

Caractéristiques générales
Fonction de commutation Normalement ouvert (NO)
Type de sortie PNP
Portée nominale sn 0,6 mm
Montage noyable
Polarité de sortie CC
Portée de travail sa 0 ... 0,486 mm
Facteur de réduction rAl 0,2
Facteur de réduction rCu 0,15
Facteur de réduction r1.4301 0,6
Facteur de réduction rMs 0,25
Type de sortie 3 fils

Valeurs caractéristiques
Conditions de montage

A 0 mm
B 0 mm
C 2 mm
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Données techniques

F 5 mm
Tension d'emploi UB 10 ... 30 V
Fréquence de commutation f 0 ... 5000 Hz
Protection contre l'inversion de polarité protégé
Protection contre les courts-circuits pulsé
Chute de tension Ud ≤ 2 V
Courant d'emploi IL 0 ... 200 mA
Courant résiduel Ir 0 ... 0,1 mA
Consommation à vide I0 ≤ 10 mA

Valeurs limites
Pression d'emploi 20 bar (290,1 psi)

conformité de normes et de directives 
Conformité aux normes

Normes EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007

Agréments et certificats
agrément CCC Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette

homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes

Température ambiante -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques

Type de raccordement câble PUR 3 x 0,14 mm2 , 2 m
Matériau du boîtier Acier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensible Saphir
Degré de protection IP68
Masse 35 g

Connexion

1
L+

L-

4

3

Installation

C
A

B F

espace sans métaux

face sensible

support
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Principe de fonctionnement

Q

sa

LED

Ouvert 
normalement

Mode point de commutation avec alarme de stabilité 

Alarme de stabilité

Point de commutation (valeur sn de la distance de fonctionnement nominale)

Accessoires

BF 5 bride de fixation, 5 mm
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