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Czujnik indukcyjny
NBB8-18GM50-EI-V1-M1

m 8 mm zabudowany

m Zwiekszony zakres temperaturowy -40 ... +85 °C
m Cyfrowe wyjscie pragdowe

m Certyfikat typu E1

ce e(UL) us EE

Dane techniczne

Dane ogélne
Rodzaj wyjscia Cyfrowe wyjscie pradowe
Nominalny zasieg dziatania Sn 8 mm
Instalacja zabudowany
Polaryzacja wyjzciowa DC
Zapewniony dystans dziatania Sa 0...6,48 mm
Element rozruchowy Stal budowlana, np. 1.0037, S235JR (wczesniej St37-2)
24 mmx24 mmx 1 mm
Wspétczynnik redukcyjny ra 0,4
Wspotczynnik redukeyjny rey 0,3
Wspétczynnik redukceyjny rq 4301 0,7
Wspétczynnik redukceyjny rys 0,45
Rodzaj wyjzcia 3-przewodowy
Parametry
Napiecie robocze Ug 9..30VDC
Czestotliwosc¢ przetaczania f 0...1300 Hz
histereza H 2.15 %
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Czujnik indukcyjny

NBB8-18GM50-EI-V1-M1

Dane techniczne

Ochrona przed ztg polaryzacja
Ochrona przed zwarciem
Dryf temperaturowy
Opdznienie przed udostepnieniem iy
Rezystancja obcigzenia
Wskaznik stanu przetgczenia
Parametry bezpieczenstwa funkcjonalnego
MTTFq4
Okres uzytkowania (Ty)
Stopien pokrycia diagnostycznego (DC)
Wyijscie cyfrowe
Wartos¢ wyjsciowa

Zgodnos$¢ norm i dyrektyw
Zgodnos¢ z normami
Normy

Zezwolenia i certyfikaty
Atest UL
E1 Typ zgodnozci
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia

Temperatura przechowywania
Specyfikacja mechaniczna
Rodzaj ztgcza
Materiat obudowy
Powierzchnia pomiarowa
Stopien ochrony
Masa
Informacje ogdlne
Zakres dostawy

ochrona przed odwrotng polaryzacja
tak

<10 %

<5ms

100 ... 250 Ohm

Zotta dioda

1545 a
20a
0%

wykryto obiekt: 10 mA £ 1 mA
nie wykryto obiektu: 5 mA + 1 mA

EN 60947-5-2:2007

EN 60947-5-2/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007

IEC 60947-5-2 AMD 1:2012

cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
10R-04

-40...85°C (-40 ... 185 °F)

-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Ztgcze wiykowe M12 x 1, 4-pin
Mosigdz, niklowany

PBT

1P68 / IP69K

60g

Dostawa z 2 nakretkami z zazebieniem zabezpieczajacym

N

o [ =,
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Czujnik indukeyjny NBB8-18GM50-EI-V1-M1

Krzywa charakterystyki

Sygnat czujnika
I [mA]

3

Sygnat | czujnika zwarcia do zasilania L+

_____________ Czujnik ttumiony

IHigh

ILow

— Czujnik niettumiony

- Czujnik roztaczenia-MASA / zasilanie L+ /
sygnat czujnika
- Sygnat czujnika zwarcia do MASY /
) » Zzasilanie L+ do L-

Wykryto obiekt

Sh Nie wykryto obiektu Odleglos¢

S [mm]

Akcesoria

fﬁ/\ BF 18

Kotnierz montazowy, 18 mm

s-> V1-G-2M-PUR Jednostronny komplet przytagczeniowy zenski, ztagcze M12 proste z kodowaniem A, 4-stykowe, kabel
Q PUR szary
b V1-W-2M-PUR Jednostronny komplet przytagczeniowy zenski, ztacze M12 katowe z kodowaniem A, 4-stykowe, kabel
PUR szary
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