Data publikacji: 2023-11-14 Data wydania: 2023-11-14 : 286690_pol.pdf

Czujnik pojemnosciowy
CBN5-F46-E0-Y286690

5 mm niezabudowany

3-przewodowy DC

Ptaska budowa

Szczelina montazowa dla opaski do kabli
Otwory mocujace do przykrecenia
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Dane techniczne
Dane ogélne
Funkcja przetaczania Normalnie otwarte (NO)
Rodzaj wyjscia NPN
Nominalny zasieg dziatania Sn 5mm
Instalacja niezabudowany
Polaryzacja wyjzciowa DC
Zapewniony dystans dziatania Sa 0..35mm
Rodzaj wyjzcia 3-przewodowy
Parametry
warunki montazu
B 0mm
C 10 mm
F 20 mm /50 mm
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Czujnik pojemnosciowy

CBN5-F46-E0-Y286690

Dane techniczne

Napigcie robocze Us 10...30VDC
Czestotliwos$é przetgczania f 0..10Hz
histereza H 1..10 typ.5 %
Ochrona przed ztg polaryzacja ochrona przed odwrotng polaryzacja
Ochrona przed zwarciem pulsujaca
spadek napigcia Uqg <2V
Prad roboczy I 0...100 mA
Min. prad roboczy Im 0mA
Prad resztkowy [ 0...0,5mA typ. 0,01 mA
Prad resztkowy Ty, =40 °C element <100 pA
przetgczajacy wytgczony
Prad jatowy lo <15mA
Opoznienie przed udostepnieniem ty <50 ms
Wskaznik stanu przetgczenia Z6tta dioda

Zgodnos¢ norm i dyrektyw
Zgodnos$¢ z normami
Normy

Zezwolenia i certyfikaty
Atest UL
Certyfikat CCC

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia
Temperatura przechowywania

Specyfikacja mechaniczna
Rodzaj ztgcza
konstrukcja potgczeniowa

EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007

cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source

Produkty, dla ktérych maksymalne napigcie robocze nie przekracza 36 V, nie
wymagaja certyfikacji, a zatem nie sg opatrzone znakiem CCC.

-25...70°C (-13 ... 158 °F)
-40 ... 85°C (-40 ... 185 °F)

przewoéd PVC,L=0,6 m+/-5

Ztacze typu Molex; 43025-0400
Styk typu Molex 43030-0005

Przekrdéj kabla 0,14 mm?2
Materiat obudowy PBT
Powierzchnia pomiarowa PBT
Stopien ochrony P67
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Warunki montazu
B F .

obszar pozbawiony
metalu

powierzchnia
aktywna

wspornik
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