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Czujnik indukcyjny
NBB8-18GM50-E0-V1-M1

8 mm zabudowany

Zwiekszony zasieg dziatania

Zwigkszony zakres temperaturowy -40 ... +85 °C
Podwyzszona szczelnozé, stopier ochrony IP68 / IP69K
Certyfikat typu E1
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Dane techniczne

Dane ogélne

Funkcja przetaczania Normalnie otwarte (NO)

Rodzaj wyjscia NPN

Nominalny zasieg dziatania Sn 8 mm

Instalacja zabudowany

Polaryzacja wyjzciowa DC

Zapewniony dystans dziatania Sa 0...6,48 mm

Element rozruchowy Stal budowlana, np. 1.0037, S235JR (wczesniej St37-2)
24 mm x 24 mm x 1 mm

Wspotczynnik redukeyjny ra 0,4

Wspdtczynnik redukeyjny rey 0,3

Wspétczynnik redukceyjny rq 4301 0,7

Wspétczynnik redukeyjny rys 0,45

Rodzaj wyjzcia 3-przewodowy

Parametry
Napiegcie robocze Us 7..30V
Czestotliwos¢ przetagczania f 0...1600 Hz
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Czujnik indukcyjny

NBB8-18GM50-E0-V1-M1

Dane techniczne

histereza

Ochrona przed ztg polaryzacja
Ochrona przed zwarciem
spadek napiecia

Prad roboczy

Prad resztkowy

Prad jatowy

Opdznienie przed udostepnieniem

Wskaznik stanu przetaczenia

Parametry bezpieczernstwa funkcjonalnego

MTTFq4
Okres uzytkowania (Ty)

Stopien pokrycia diagnostycznego (DC)

Zgodnos$é norm i dyrektyw
Zgodnos¢ z normami
Normy

Zezwolenia i certyfikaty
Atest UL
Certyfikat CCC

E1 Typ zgodnozci
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia
Temperatura przechowywania
Specyfikacja mechaniczna
Rodzaj ztgcza
Materiat obudowy
Powierzchnia pomiarowa
Stopien ochrony
Masa
Informacje ogdlne
Zakres dostawy

H

typ. 5%

ochrona przed odwrotng polaryzacja
pulsujaca

<2V

0...200 mA

0...0,5mAtyp. 4 yA przy temp. 25°C
<10mA

<100 ms

Z6tta dioda

1484 a
20a
0%

EN 60947-5-2:2007

EN 60947-5-2/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007

IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
EN 12895: 2015

cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source

Produkty, dla ktérych maksymalne napigcie robocze nie przekracza 36 V, nie
wymagaja certyfikacji, a zatem nie sg opatrzone znakiem CCC.

10R-04

-40...85°C (-40 ... 185 °F)
-40 ... 85°C (-40 ... 185 °F)

Ztacze wtykowe M12 x 1, 3-pin
Mosiadz, niklowany

PBT

P68 / IP69K

459

Dostawa z 2 nakretkami z zazebieniem zabezpieczajgcym

)
—— L+
g
|—a—

<U> \,:_3-)— L-

Patrz ,Uwagi ogéine dotyczgce informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

Grupa Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Niemcy: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

iz ses o770 000 EAPEPPERL+FUCHS 2



Data publikacji: 2022-05-25 Data wydania: 2022-05-25 : 293454-0026_pol.pdf

Czujnik indukcyjny

Przypisanie potaczenia

2@4
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Drut kolory wg EN 60947-5-2
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Cechy techniczne

Wielkosci zaktécen spowodowane przewodzeniem
zgodne z normg ISO 7637-2:

Impuls
Stopien
doktadnosci
Kryterium
awaryjnosci

EN 61000-4-2:
Stopien doktadnosci
EN 61000-4-3:
Stopien doktadnosci
EN 61000-4-4:
Stopien doktadnosci
EN 61000-4-6:
Stopien doktadnosci
EN 55011:

Akcesoria

2a 2b 3a 3b 4

A C A A C

CD:8kV/ AD:15kV
\% v

36 V/m (80...2500 MHz)
1\

2kV

1]

30V (0,01...80 MHz)

1]

Klasa A

NBB8-18GM50-E0-V1-M1

.y BF 18

V1-G-2M-PUR

V1-W-2M-PUR

Kotnierz montazowy, 18 mm

Jednostronny komplet przytaczeniowy zenski, ztagcze M12 proste z kodowaniem A, 4-stykowe, kabel
PUR szary

Jednostronny komplet przytgczeniowy zenski, ztgcze M12 kgtowe z kodowaniem A, 4-stykowe, kabel
PUR szary
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