
Czujnik indukcyjny
NCB4-12GM40-Z12-Y299271
<  4 mm zabudowany
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Dane techniczne

Dane ogólne
Funkcja przełączania Rozwierne (NC)
Rodzaj wyjścia Dwuprzewodowe
Nominalny zasięg działania sn 4 mm
Instalacja zabudowany
 Zapewniony dystans działania sa 0 ... 3,24 mm
Rzeczywisty dystans działania sr 3,6 ... 4,4 mm typ.
Współczynnik redukcyjny rAl 0,41
Współczynnik redukcyjny rCu 0,39
Współczynnik redukcyjny r1.4301 0,78
Rodzaj wyjżcia 2-przewodowy

Parametry
Napięcie znamionowe Uo 8,2 V (Ri ok. 1 kΩ)
Częstotliwość przełączania f 0 ... 1500 Hz
histereza H 1 ... 15  typ. 5  %
Ochrona przed złą polaryzacją ochrona przed odwrotną polaryzacją
Ochrona przed zwarciem tak
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Dane techniczne

Nadaje się do techniki 2:1 tak , Dioda zabezpieczająca przed odwróceniem polaryzacji nie jest wymagana.
Pobór prądu

Płyta pomiarowa nie wykryta min. 2,2 mA
Płyta pomiarowa wykryta ≤ 1 mA

Wskażnik stanu przełączenia Dioda wielokierunkowa, żółta
Parametry bezpieczeństwa funkcjonalnego

MTTFd 3010 a
Okres użytkowania (TM) 20 a
Stopień pokrycia diagnostycznego (DC) 0 %

Zgodność norm i dyrektyw
Zgodność z normami

Normy EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012

 Zezwolenia i certyfikaty
Atest UL UL Recognized . Class 2 power source
Certyfikat CCC Produkty, dla których maksymalne napięcie robocze nie przekracza 36 V, nie

wymagają certyfikacji, a zatem nie są opatrzone znakiem CCC.
Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura przechowywania -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)

Specyfikacja mechaniczna
Rodzaj złącza przewód PVC , L = 2,5 m

Wtyk Molex; 39-01-2040
Styk Molex; 39-00-0046

Przekrój kabla 0,34 mm2

Materiał obudowy Stal szlachetna 1.4305 / AISI 303
 Powierzchnia pomiarowa PBT
Stopień ochrony IP66/IP67
przewód

Promień zgięcia > 10 x żrednica obwodu
Informacje ogólne

Zakres dostawy W zestawie 2 nakrętki
W zestawie 2 podkładki blokujące z zębami

Połączenie
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Akcesoria

BF 12 Kołnierz montażowy, 12 mm

Czujnik indukcyjny NCB4-12GM40-Z12-Y299271
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