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Czujnik indukcyjny
NSN4-12GM50-2E2-PUR-S2D2

m Brak obszaru niezdatnego do uzytku

® 4 mm niezabudowany

m Uzywanie standardowych, metalowych powierzchni
uruchamiajgcych

m Zastosowania az do kat. 2, mozliwe PLd/SIL 2 (moze by¢
uzywany nadmiarowo do kat. 3, PLe/SIL 3)

m Dioda LED stanu przetgczania i sygnalizacji btedéw

Wyjscia bezpieczenstwa OSSD

m Certyfikat TOV

C€ = ca

Indukeyjne czujniki bezpieczenstwa maja certyfikat TUV potwierdzajacy zgodnosé z Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE UE, poziomem
zapewnienia bezpieczenstwa PLd, kat. 2 oraz SIL2. Stuzg one do zabezpieczania maszyn i podzespotéw instalacji, a takze zapewniaja
niezawodne wykrywanie potozenia w tym srodowisku. Czujniki sg wyposazone w interfejs OSSD, co umozliwia niezawodne, nadmiarowe
wytgczanie wyjs¢ elektronicznych oraz tatwe podtgczanie do bezpiecznego sterownika PLC lub bezpiecznych interfejséw sterowania.

Moga by¢ rowniez uzywane jako czujniki standardowe. Czujniki sprawnie wykrywaja metalowe przedmioty znajdujace sig przed powierzchnig
czotowa, bez koniecznosci kodowania lub podobnej czynnosci; nie ma strefy niewidocznej dla czujnika. Wysokie parametry bezpieczenstwa
zapewniajg diuzsze okresy bez koniecznosci testowania niz w przypadku podobnych rozwigzan z wykorzystaniem mikrokontrolera. Mozliwo$é
podtaczenia 2 czujnikdw z redundancjg 2-kanatowg. Ple moze stuzy¢ jako rozwigzanie kategorii 3.

Wymiary

[}
o

51.5

LED

e

M12 x 1
]
210.6

Dane techniczne
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Dane ogélne
Funkcja przetgczania 2 x normalnie otwarte (NO)
Rodzaj wyjscia PNP
Nominalny zasieg dziatania Sn 4 mm
Instalacja niezabudowany
Polaryzacja wyjzciowa DC
Zapewniony dystans dziatania Sa 0...3,24 mm
Element rozruchowy Cel odniesienia zgodny z normg EN |IEC 60947-5-2 (FE360 - ST37K)
12mmx12mmx 1 mm
Wspétczynnik redukcyjny ra 0,55

Patrz ,Uwagi ogéine dotyczgce informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
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Czujnik indukcyjny

Wspétczynnik redukeyjny rey
Wspétczynnik redukeyjny rq 4301
Wspétczynnik redukceyjny rus
Rodzaj wyjzcia

Parametry
Napigcie robocze
Znamionowe napigcie robocze
Czestotliwosé przetgczania
histereza
Ochrona przed ztg polaryzacja
Ochrona przed zwarciem
Odpornos¢ na przecigzenia
spadek napiecia

Znamionowe napiegcie izolacji
Prad roboczy
Prad resztkowy
Prad jatowy
Opodznienie przed udostepnieniem
Wskaznik stanu przetgczenia
wskaznik btedu
Parametry bezpieczernstwa funkcjonalnego

Poziom nienaruszalnosci bezpieczenstwa
(Safety Integrity Level, SIL)

Poziom wydajnosci (PL)

Kategoria

MTTFq4

Okres uzytkowania (Ty)

Stopien pokrycia diagnostycznego (DC)

Zapewniony zasieg zwalniania PDDB
Zgodnos¢ norm i dyrektyw

Zgodnos¢ z normami

Normy

Zezwolenia i certyfikaty
Atest UL
Certyfikat CCC

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia
Temperatura przechowywania
Wysokos¢

Specyfikacja mechaniczna
Rodzaj ztgcza
Przekroj kabla
Materiat obudowy

Powierzchnia pomiarowa
Stopien ochrony
Masa

Informacje ogélne

Zakres dostawy

Patrz ,Uwagi ogéine dotyczgce informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
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Dane techniczne

0,5
0,9
0,6
4-przewodowy

18...30V

24V

0..30Hz

typ. 5%

ochrona przed odwrotng polaryzacja
pulsujaca

tak

<3V
przy I, (suma wszystkich wyjs¢) wynoszacym maks. 50 mA

30V

1 ... 30 mA dla kazdego wyjscia
0..0,5mA

<15mA

<300 ms

Zétta dioda

Czerwona dioda

SIL2

PLd

Kat. 2

> 7500 a
20a

min. 60 %
6 mm

EN IEC 60947-5-2:2007

EN IEC 60947-5-3:2013

EN ISO 13849-1:2015

EN IEC 61508:2010

EN 62061:2005/AC:2010

zgodne z normg EN ISO 61131-2:2007, typ 1, 2, 3

cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source

Produkty, dla ktérych maksymalne napigcie robocze nie przekracza 36 V, nie
wymagaja certyfikacji, a zatem nie sg opatrzone znakiem CCC.

-25...70°C (-13 ... 158 °F)
-40 ... 85°C (-40 ... 185 °F)
<2000 m powyzej MSL

przewdéd PUR, 2 m
0,34 mm?

Mosigdz, niklowany
PBT

1P68/IP69

779

Dostawa z 2 nakretkami z zazebieniem zabezpieczajacym
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Czujnik indukcyjny
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Uruchomienie

OssD2/
A2

OSsD1/
Al

Uwaga dotyczgca ustawiania sterownika bezpieczenstwa

Czujnik jest wyposazony w funkcje samoczynnego monitorowania wyj$¢. W zwigzku z tym, aby unikng¢ usterek czujnika, nalezy dezaktywowac

NSN4-12GM50-2E2-PUR-S2D2

wszystkie impulsy testowe sterownika bezpieczenstwa podtgczonego do czujnika.

Akcesoria

ig BF 12

Kotnierz montazowy, 12 mm
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