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Data-Matrix-Tag PGV-DMC-AB

Deutschland: +49 621 776 1111
Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.
Pepperl+Fuchs-Gruppe USA: +1 330 486 0001 Singapur: +65 6779 9091
www.pepperl-fuchs.com fa-info@us.pepperl-fuchs.com fa-info@sg.pepperl-fuchs.comfa-info@de.pepperl-fuchs.com

Abmessungen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Nummernbereich 1 ... 99999  = Controlcode-Nummer (siehe Bestellinformationen)
Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Lagertemperatur -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Witterungsbeständigkeit UV-Strahlung 

Feuchtigkeit
Chemische Beständigkeit Öle 

Fette 
Kraftstoffe 
schwache Säuren

Mechanische Daten
Material PC/ABS , Stahl, verzinkt
Hinweis Enthält 2. identischen Data-Matrix-Controlcode, der bei Bedarf 

ausgetauscht werden kann.
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Bestellbezeichnung
PGV-DMC-AB
Data-Matrix-Controlcode für System 
PGV

Merkmale
� Hohe chemische Beständigkeit
� Geringes Gewicht
� Hohe Temperaturbeständigkeit
� Einfache Montage durch 

Schraubbefestigung
� Abriebfeste Laserbeschriftung

Zubehör
PGV-DMC-CP
Data-Matrix-Controlcode für System PGV


