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Czujnik indukcyjny
NRB15-30GM50-E2-10-C-V1

15 mm zabudowany

Wspétczynnik redukeyjny = 1

Odpornos¢ na pole magnetyczne

Odporny na zaktécenia podczas spawania

Interfejs 10-Link dla danych serwisowych i procesowych.
Mozna ustawic tryb punktu przetaczania lub tryb okienkowy

Mozliwos¢ ustawienia funkcji przetagczania, alarmu stabilnosci i
wydtuzenia impulsu

C€ - @= cg @ IO-Link [C

Czujniki o wspétczynniku redukcji 1 zapewniajg wykrywajg niezawodnie rézne metale o tym samym stanie przetaczania.

Zintegrowany interfejs 10-Link umozliwia precyzyjne rozpoznanie czujnika i okreslenie jego stanu. W przypadku korzystania z czujnika, parametry
i tryby pracy moga by¢ optymalnie skonfigurowane specjalnie dla okreslonego zastosowania. Oprocz ustawienia funkcji przetagczania i wydtuzenia
impulsu uzytkownik moze wybrac tryb punktu przetgczania lub tryb okienkowy w potgczeniu z alarmem stabilnosci.

W trybie punktu przetaczania alarm stabilnosci sygnalizuje wykrycie obiektu w obszarze pomigdzy gwarantowang odlegtoscia roboczg i
odlegtoscia robocza sn. W trybie okienkowym sygnalizuje wykrycie obiektu ponizej okna pomiedzy odlegtoscig roboczg sn najblizszg odlegtoscia
roboczg. Alarm stabilnosci jest sygnalizowany uzytkownikowi poprzez miganie diody LED i dane procesowe.
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Dane techniczne

Dane ogdlne
Funkcja przetgczania Zwierne/rozwierne (NO/NC), programowalne
Rodzaj wyjscia PNP
Nominalny zasieg dziatania Sn 15 mm (Ustawienie fabryczne)
Bliski zasieg dziatania 10 mm (mozliwos¢ aktywacji za pomoca oprogramowania)
Instalacja zabudowany
Polaryzacja wyjzciowa DC
Zapewniony dystans dziatania Sa 0..12,15mm
Wspétczynnik redukeyjny ra 1
Wspétczynnik redukeyjny rg, 1
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Czujnik indukcyjny NRB15-30GM50-E2-10-C-V1

Dane techniczne

Wspétczynnik redukeyjny rq.4301 1
Wspotczynnik redukeyjny rsisz 1
Rodzaj wyjzcia 3-przewodowy
Parametry
Napiecie robocze Us 10...30VvV DC
Czestotliwosé przetgczania f 0 ... 600 Hz (tryb punktu przetaczania)
0 ... 25 Hz (tryb okienkowy, tryb punktu przetgczania z alarmem stabilnosci)
histereza H typ. 3 %
Ochrona przed ztg polaryzacja ochrona przed odwrotng polaryzacja
Ochrona przed zwarciem pulsujaca
spadek napiecia Uqg <05V
Prad roboczy I 0...200 mA
Prad resztkowy I 0...0,5mA typ. 60 pA przy temp. 25 °C
Prad jatowy lo <15mA
Opdznienie przed udostepnieniem tky max. 150 ms
State pole magnetyczne B 200 mT
Zmienne pole magnetyczne B 200 mT
Wskaznik stanu Wielokierunkowa dioda, zétta

Parametry bezpieczenstwa funkcjonalnego

MTTFq4 362 a
Okres uzytkowania (Ty) 20a
Stopien pokrycia diagnostycznego (DC) 0%
Interfejs
Typ interfejsu 10-Link ( przez C/Q = pin 4)
|O-Link — poprawka 1,1
Identyfikator urzadzenia 0x201113 (2101523)
Szybkos¢ transferu COM2 (38,4 kBit/s)
Min. czas cyklu 2,3ms
Szeroko$¢ danych procesowych Wejscie danych procesowych (po stronie systemu sterowania): 2 bity
Wyjscie danych procesowych (po stronie systemu sterowania): brak
Obstuga trybu SIO tak
Kompatybilny typ portu gtéwnego A

Zgodnos$¢ norm i dyrektyw
Zgodnos¢ z normami

Normy EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012

Zezwolenia i certyfikaty
Klasa ochrony Il

Znamionowe napigcie izolacji Ui 60V
Odpornoz¢ na znamionowe napigcie Ump 800V
udarowe
Atest UL cULus Listed, General Purpose
Class 2 power source
Certyfikat CCC Produkty, dla ktérych maksymalne napigcie robocze nie przekracza 36 V, nie

wymagaja certyfikacji, a zatem nie sg opatrzone znakiem CCC.
Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia -25...70°C (-13 ... 158 °F)

Temperatura przechowywania -40 ... 85°C (-40 ... 185 °F)
Specyfikacja mechaniczna

Rodzaj ztgcza Ztacze wtykowe M12 x 1, 4-pin

Materiat obudowy Mosiadz, pokryty warstwg PTFE

Powierzchnia pomiarowa PPS

Stopien ochrony P67

Masa 156 g
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Czujnik indukeyjny NRB15-30GM50-E2-10-C-V1

Dane techniczne

ustawienia fabryczne

Ustawienie domysine tryb pracy = tryb punkt przetagczania z alarmem stabilnosci
funkcja przetaczania = Normalnie otwarte (NO)
zakres przetagczania= 15 mm

Informacje ogdine
Zakres dostawy Dostawa z 2 nakretkami z zazgbieniem zabezpieczajagcym

Potaczenie
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Czujnik indukeyjny NRB15-30GM50-E2-10-C-V/1

Zasada dziatania

Tryby wyjs$é przetaczajacych
Tryb punktu przetgczania przy znamionowej odlegtosci roboczej s n

Punkt przetgczania 2 SP 2 (znamionowa odlegto$¢ robocza sn)
I

Zwierne ' ! ’

Rozwierne |

Tryb punktu przetaczania przy bliskiej odlegtosci roboczej
Punkt przetagczenia 1 SP1 (bliska odlegto$¢ robocza)
I

Zwierne

Rozwierne

Tryb okienkowy
Punkt przetaczania 2 SP 2 (znamionowa odlegtos¢ robocza s )

1
' Punkt przetagczenia 1 SP1 (bliska odlegtos$¢ robocza)

Zwierne I '
Rozwierne I i

Alarm stabilnosci

Tryb punktu przetgczania z alarmem stabilnosci (domysine ustawienie fabryczne)

Punkt przetaczania 2 SP 2 (znamionowa odlegtos¢ robocza sy,)
1

| Sa
Zwierne i Q
-------- =~ —
I 1
Rozwierne | : Q
1
1

Tryb okienkowy z alarmem stabilnosci
Punkt przetgczania 2 SP 2 (znamionowa odlegto$¢ robocza sy,)
1

I
i Pulnkt przetgczenia 1 SP1 (bliska odlegtos¢ robocza)

|
Zwierne Q
________ | AT
= s
Rozwierne l l Q

LED

Akcesoria

. BF 30 Kotnierz montazowy, 30 mm
!-> V1-G-2M-PUR Jednostronny komplet przytaczeniowy zenski, ztagcze M12 proste z kodowaniem A, 4-stykowe, kabel
<\ PUR szary
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Czujnik indukcyjny

NRB15-30GM50-E2-10-C-V1

Akcesoria

V1-W-2M-PUR

ICE2-8I0L-G65L-V1D

ICE3-8I0L-G65L-V1D

ICE2-8I0L-K45S-RJ45

ICE3-8I0L-K45P-RJ45

ICE3-8I0L-K45S-RJ45

10-Link-Master02-USB

ICE1-8I0L-G30L-V1D

ICE1-8I0L-G60L-V1D

ICE2-8I0L-K45P-RJ45

Jednostronny komplet przytagczeniowy zenski, ztacze M12 katowe z kodowaniem A, 4-stykowe, kabel
PUR szary

Stacja EtherNet/IP 10-Link master z 8 wejsciami/wyjsciami

Stacja PROFINET IO |O-Link master z 8 wejsciami/wyjsciami

Stacja EtherNet/IP 10-Link master z 8 wejsciami/wyjsciami, do montazu na szynie DIN, z zaciskami
Srubowymi

Stacja PROFINET IO IO-Link master z 8 wejsciami/wyjsciami, do montazu na szynie DIN, z zaciskami
typu push-in

Stacja PROFINET IO IO-Link master z 8 wejsciami/wyjsciami, do montazu na szynie DIN, z zaciskami

Srubowymi

Modut Ethernet IO-Link z 8 wejsciami/wyjsciami

Modut Ethernet IO-Link z 8 wejsciami/wyjsciami

Stacja EtherNet/IP 10-Link master z 8 wejsciami/wyjsciami, do montazu na szynie DIN, ze ztgczami typu
push-in
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