Czujnik indukcyjny
NRB20-L3-A2-C-V1

20 mm zabudowany

Wspétczynnik redukeyjny = 1

Odporny na zaktécenia podczas spawania
Zamkniecie dla szybkiego montazu
Wskaznik czterokierunkowy LED
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Dane techniczne

Dane ogélne
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Funkcja przetgczania
Rodzaj wyjscia

Nominalny zasieg dziatania Sn
Instalacja

Polaryzacja wyjzciowa

Zapewniony dystans dziatania Sa
Rzeczywisty dystans dziatania Sy

Wspétczynnik redukcyjny ra
Wspotczynnik redukeyjny rey
Wspotczynnik redukeyjny ry 4301
Wspotczynnik redukeyjny rsisz
Rodzaj wyjzcia

Parametry

dopetn.

PNP

20 mm
zabudowany
DC
0..16,2mm
18...22 mm typ. 20 mm
1

1

1

1
4-przewodowy
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Czujnik indukcyjny

NRB20-L3-A2-C-V1

Dane techniczne

Napigcie robocze Us
Czestotliwos¢ przetaczania f
histereza H

Ochrona przed ztg polaryzacja
Ochrona przed zwarciem

spadek napigcia Uqg
Prad roboczy I
Prad resztkowy Ir
Prad jatowy lo
Opodznienie przed udostepnieniem tky
State pole magnetyczne B
Zmienne pole magnetyczne B

Wskaznik napigcia roboczego

Wskaznik stanu przetaczenia
Parametry bezpieczenstwa funkcjonalnego

MTTFq4

Okres uzytkowania (Ty)

Stopien pokrycia diagnostycznego (DC)
Zgodnos$¢ norm i dyrektyw

Zgodnos¢ z normami

Normy

Zezwolenia i certyfikaty
Klasa ochrony
Znamionowe napigcie izolacji Ui

Odpornoz¢ na znamionowe napigcie Uimp

udarowe
Atest UL
Certyfikat CCC

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia
Temperatura przechowywania

Specyfikacja mechaniczna
Rodzaj ztgcza
Materiat obudowy

Powierzchnia pomiarowa
Stopien ochrony
Masa

10...30VDC

0...440 Hz

3..15 %

ochrona przed odwrotng polaryzacja
pulsujaca

<25V

0...200 mA
0...0,5mAtyp. 0,01 mA
<25mA

15 ms

200 mT

200 mT

Zielona dioda

Zétta dioda

1123 a
20a
0%

EN 60947-5-2:2007

EN 60947-5-2/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007

IEC 60947-5-2 AMD 1:2012

Il
60V
800V

cULus Listed, General Purpose

Produkty, dla ktérych maksymalne napiecie robocze nie przekracza 36 V, nie
wymagaja certyfikacji, a zatem nie sg opatrzone znakiem CCC.

-25...70 °C (-13 ... 158 °F)
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Ztacze wtykowe M12 x 1, 4-pin

GD-ZnAl4Cu1, powlekany
kotnierz montazowy PA6-GF35

PA 6 Grivory GVN-35H
P67
180 g
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Czujnik indukeyjny NRB20-L3-A2-C-V1

Przypisanie potaczenia
1

2@4
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Drut kolory wg EN 60947-5-2
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Akcesoria
!—-> V1-G-2M-PUR Jednostronny komplet przytaczeniowy zenski, ztagcze M12 proste z kodowaniem A, 4-stykowe, kabel
Q PUR szary

b V1-W-2M-PUR Jednostronny komplet przytaczeniowy zenski, ztacze M12 katowe z kodowaniem A, 4-stykowe, kabel
Q PUR szary
! MHW 01 Modularne uchwyty montazowe
@ MH 02-L Pomocniczy element mocujgcy do VariKont-L

e,

Z
MH 04-2681F Element mocujgcy do VariKont, +U1+ i +U9*

e
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