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Câble d'adaptateur V15S-G-0,5M-CGR-BD

Dimensions

Raccordement électrique

Allemagne : +49 621 776-1111Groupe Pepperl+Fuchs
fa-info@pepperl-fuchs.com

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

www.pepperl-fuchs.com
États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

L 54

M1
2 x

 1
20

.2

18

47.9

M1
2 x

 1
14

.2

Marque de commande
V15S-G-0,5M-CGR-BD
Câble adaptateur pour ENI58PL-******-
1024CGR-*BD programmable

Caractéristiques
� Cordon pour IO-Link USB master 

pour les codeurs rotatifs programma-
bles

Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales

nombre de pôles 5/5
Raccordement 1 Connecteur mâle
Forme constructive 1 droit
Filetage 1 M12
Raccordement 2 Connecteur femelle
Forme constructive 2 droit
Filetage 2 M12

Caractéristiques électriques
Tension d'emploi UB max. 30 V DC
Courant d'emploi IB max. 500 mA pour 24 V DC

Conditions environnantes
Température ambiante -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)

Caractéristiques mécaniques
éléments de contact Douilles de contact à ressort
Degré de protection IP44
Matérial  

Poignée TPU, noir
Câble PVC

Câble câblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe Ø 4,6 mm
rayon de courbure ≥ 69 mm, mobile 

≥ 27,6 mm, fixe
Couleur gris
Longueur L 0,5 m
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