
czujnik pola magnetycznego
6FR1-6
< kontaktronowy włącznik ferromagnetyczny
< Wykrywa metale żelazne poprzez nieżelazne
< obudowa jednoczęściowa

Wymiary
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Dane techniczne

Dane ogólne
Funkcja przełączania Normalnie otwarte (NO)
Rodzaj wyjścia Styk kontaktronowy
Nominalny zasięg działania sn 19,1 mm
Instalacja niezabudowany
Trwałość mechaniczna 5 × 107 cykli przełączania
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Dane techniczne

Parametry
Częstotliwość przełączania f 100 Hz
Odtwarzalność ≤ 0,13 mm
Prąd jałowy I0 ≤ 50 mA
czas opadania (zestyk kontaktronowy) max. 0,5 ms

Dane elektryczne
Obciążalnożć elektryczna Zasilanie prądem zmiennym: 15 VA, 500 mA, 280 Veff

Zasilanie prądem stałym: 15 W, 500 mA, 400 V DC
Zgodność z normami

Normy EN 60947-5-2
Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia -20 ... 83 °C (-4 ... 181,4 °F)
Specyfikacja mechaniczna

Rodzaj złącza przewód PVC , 1,83 m
Przekrój kabla 1,5 mm2

Materiał obudowy Aluminium
 Powierzchnia pomiarowa Aluminium
Stopień ochrony IP68
Wskazówka Dostępny pełny zasięg dla stali budowlanej o wymiarach 25,4 x 76,2 x 6,35 mm

Połączenie
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czujnik pola magnetycznego

 For proper operation over the total temperature range [with typical actuator (#4)], use a minimum overtravel of 0.150 in. (3.8 mm) 
release travel of 0.250 in.(6.35 mm). Overtravel and release travel will differ for smaller actuators.

Zasada działania
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