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Wymiary

Czujnik indukcyjny
922FS2.5-A9P-SE
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Dane techniczne

Dane ogélne
Nominalny zasieg dziatania
Rodzaj wyjzcia
Parametry
Napiecie robocze
Czestotliwosc¢ przetgczania
Prad roboczy
Parametry bezpieczenstwa funkcjonalnego
MTTFq4
Okres uzytkowania (Ty)
Stopien pokrycia diagnostycznego (DC)
Zgodnos$¢ norm i dyrektyw
Zgodnos$¢ z normami
Normy

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia

F=E

Sn 2,5 mm
3-przewodowy

Us 10...60V
f 400 Hz
I 0...100 mA

2305 a

20a
0%

EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007

-25..70°C (-13 ... 158 °F)

Patrz ,Uwagi ogéine dotyczgce informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Grupa Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

Niemcy: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
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Czujnik indukcyjny 922FS2.5-A9P-SE

Dane techniczne

Specyfikacja mechaniczna

Rodzaj ztgcza przewdd elastyczny (lica) PVC , 350 mm
Przekrdj kabla 0,5 mm?
Materiat obudowy aluminium anodowane
Stopien ochrony P67
Potaczenie
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